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高品質、高信頼性、そして安定供給で
産業機器のさらなる技術革新をサポート

ロームは、創業60年以上の半導体・電子部品メーカーとして、創業時より掲げる「品質第一」の企業目的に基づき、

民生機器やIT機器、自動車、そして産業機器に至るまで、幅広い市場に向けて品質と信頼性に優れた製品を提供してきました。

”省エネ”・”小型化”への要求がますます高まる中、ロームでは、パワーとアナログの半導体を中心に、

「ファクトリーオートメーション」「エネルギー」「インフラストラクチャー」など注力する産業機器市場に向けて、

省エネ、小型化、安心・安全に貢献する革新的な新製品の開発はもとより、

汎用製品においては、幅広いラインアップを取り揃えています。

製品開発や安定供給を支えるのは、材料段階から完成品までの製造工程を

ロームグループ内で完結させる「垂直統合」の生産体制です。

あらゆる工程で高い品質を作りこみ、卓越したトレーサビリティの実現やサプライチェーンの最適化を図ることにより、

産業機器に求められる高品質、高信頼性、そして安定供給を実現します。

ロームはこれからも、産業機器のさらなる技術革新に貢献できるよう、

お客様や市場のニーズにあった製品開発を行うとともに、高品質かつ革新的な製品を社会に提供し続けます。

ロームでは、長年培ってきた設計技術や製造技術、品質保証技術などの技術を結集し、

産業機器分野の省エネ、小型化、安心・安全に貢献する革新的な製品の開発を進めています。

さらに高品質、高信頼性、安定供給を実現する安心の生産体制で、産業機器の進化に貢献します。

半導体メーカー「ROHM」の社名は、

創業当時の生産品目である抵抗器（Resistor）の頭文字「R」に
抵抗値の単位Ω「ohm」を組み合わせたものです。
「R」は信頼性（Reliability）にも通じており、品質を第一とする

ロームのポリシーを表しています。
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シリコンのインゴット
引き上げからウエハを製造

原材料からのこだわり

シリコン原石

日本の生産拠点を中心に、
ウエハプロセスから革新的な
デバイス作りを展開

ウエハプロセス

ICチップデザインのレイアウトから
フォトマスク製造まで一貫した
品質管理で高品質を追求

内製フォトマスク

内製金型・リードフレーム
品質つくりこみのため、
リードフレームや金型の一部を
内製化することで社外委託品の
品質管理に役立てると同時に、
供給面での安全性を担保

パッケージ
最先端のアッセンブリ技術と
高品質を誇る海外生産拠点

フレキシブルライン
徹底した自動化により、人の介在を減らし、

品質の変動要因を極小化した最新鋭の製造

ライン。さらなる高品質化を実現するととも

に、BCM体制の強化にもつながっています。

Packaging Module

SiCrystal社は2009年にロームグループの
一員となったドイツのSiC単結晶ウエハメーカー

SiC単結晶ウエハメーカー

QUALITY
垂直統合の生産体制で実現する高品質・安定供給
ロームでは、「品質第一」の「モノづくり」を追求しています。

材料段階から完成品までの製造工程をロームグループ内で完結させる「垂直統合」の生産体制により、

一貫した品質保証・安定供給と、災害などの不測の事態でも供給を継続できるBCM（事業継続マネジメント）体制を構築しています。

一般のファブレスメーカーやファンダリメーカーと比べて、自然災害や人的災害の影響をうけにくいビジネスモデルで、

お客様への安定供給に努めています。　

また、ローム製品は現品より生産情報（生産時期もしくはロット情報）を取得可能で、

全工程の4M情報（Man、Machine、Material、Method）のトレーサビリティを実現しています。

ロームは、省人化と多品種少量生産を目指して、培ってきた生産技術を結集することにより組立工程を自動化した

「フレキシブルライン」を2021年4月に稼働しました。 この「フレキシブルライン」 では、FMEA（故障モード影響解析）のもと、

加工そのものの実力アップにより製品品質の向上を実現、さらに生産指示や材料・製品の運搬供給、工具交換、

記録の自動化により、省人化することで人生産性を従来の2倍に引き上げることができました。

また、企画段階から工程設計を実施することにより、リードタイムは従来の1/10になりました。

今後、この「フレキシブルライン」の技術を、さらなる安定供給実現とBCM体制強化に向けて、

大量生産型ラインへの展開を予定しています。

Photo Mask

シリコンカーバイド
SiC

シリコン
Si

Assembly Line

Wafer Process

Silicon Ingot

CAD

Wafer

Frame

Frame & Dies

フレキシブルライン開発
| Stories of Manufacturing |
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営業拠点

生産拠点

R&D拠点

物流拠点

QAセンター

営業・物流拠点を世界に展開、広範な販売チャネルで提供

BROAD MARKET

SALES AND SUPPORT

お客様

ロームは、世界各地に営業拠点、QAセンター、物流拠点を展開しており、

お客様への安定供給とサポートに努めています。

商社一覧: セールス＆サポート

長期供給プログラム

Customer

世界各地の営業拠点に在籍するロームの営業はもちろん、

販売商社、インターネット商社を通じて、世界中のお客様に製品を提供しています。

Web Distributor (E-Commerce)

インターネット商社

Distributor
販売商社

ROHM Salesperson
ローム営業

長期供給プログラム

ロームは、注力する産業機器市場に向けて、お客様

のご要望におこたえするべく「長期供給プログラム」

を運用しています。

この「長期供給プログラム」は、 生産体制や装置、

材料調達状況などを考慮して選定した製品に対して

10年～20年の供給期間を設定し、製品ごとの供給

ステータスと供給期間の目安をローム公式Webサイト

に掲載するものです。

抵抗器から半導体素子、IC、モジュールまで、合わせて

1,300機種を越える多くの製品をプログラムに登録

（2023年7月時点）しています。 

掲載情報（対象製品・供給期間）は年に一度更新を

行い、お客様に安心して採用検討いただけるよう運用

していきます。

製品カテゴリー、品番、
供給目安期間で

パラメトリックサーチが可能

産業機器をはじめとするライフサイクルの長い機器に安心して採用いただけるよう、
長期供給予定の製品について、供給期間の目安とともにWeb公開しています。

Finland 

Germany

Czech Republic

SiCrystal GmbH

ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.

Philippines
ROHM Mechatech Philippines, Inc.
ROHM Electronics Philippines, Inc.

Singapore

Thailand

ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.
ROHM Mechatech (Thailand) Co., Ltd.

Hong Kong

Taiwan

Shanghai

Shenzhen

ROHM Semiconductor (China) Co., Ltd. U.S.A.
Santa Clara

DetroitBeijing

ROHM Electronics Dalian Co., Ltd.

ROHM Korea Corporation

India

San Diego

Mexico

LAPIS Semiconductor Co., Ltd. 
(Miyagi)

LAPIS Semiconductor Co., Ltd. (Headquarters)

ROHM Hamamatsu Co., Ltd.
(Shizuoka)

ROHM Wako Co., Ltd.
(Okayama)

LAPIS Semiconductor Co., Ltd.
(Miyazaki)

ROHM Apollo Co., Ltd.
(Fukuoka)

ROHM Mechatech Co., Ltd.
(Kyoto)

ROHM Logistec Co., Ltd.
(Okayama)

ROHM Co., Ltd.(Headquarters)
(Kyoto)
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T E C H N O L O G Y

P R O D U C T

PRODUCT and SOLUTION

幅広い製品群で最適なソリューションを提供

ロームの「回路設計技術」「レイアウト技術」「製造プレセス技術」の各技術のすり合わせにより、優れた特徴を持つさまざまな製品を開発しています。

IC

パワー半導体 /パワーデバイス

ディスクリートデバイス /パッシブデバイス /オプトデバイス /モジュール

パワーダイオード パワーモジュールパワートランジスタ

汎用ICパワーIC

小信号半導体/小信号デバイス 抵抗器 オプトデバイス モジュール

センサIC　

システムの劇的な小型化を可能にする電源技術
「Nano Pulse Control™」

高周波領域での超高速パルス制御により、システムの小型化・簡略化に寄与

4種の国際的ノイズ試験で、圧倒的な性能を達成可能

「Nano Pulse Control™」の効果

ロームは、抵抗器から半導体素子、IC、そしてモジュールまで、幅広い製品をラインアップしており、

さまざまな分野・産業機器に向けて、システムレベルでの提案が可能です。

ロームグループの総合力で、アプリケーションのニーズにあわせた最適なソリューションを提供します。

ローム製品の機能ポートフォリオ概要

ナノ秒オーダーのスイッチングオン時間（電源ICの制御パルス幅）で回路制御を実現する超高速パルス制御技術です。

この技術を搭載した電源ICは、従来2つ以上の電源ICでしか構成できなかった高電圧から低電圧への電圧変換を、

“1つの電源IC”で構成可能にします。また、高周波動作に優れるGaNデバイス駆動にも有用な技術として、開発が進められています。

ISO 11452-2による国際的ノイズ評価試験において、全ノイズ周波数帯域での出力電圧変動が

±300mV以下というノイズ耐量を実現した製品にのみ与えられるブランド名です。

圧倒的なノイズ耐量により、システム開発におけるノイズ課題を解決することで、設計工数削減や高信頼化に貢献します。

4種の国際的ノイズ試験で、圧倒的ノイズ耐量を達成したオペアンプ「BD8758xYx-C」を開発

2MHz動作で業界最高降圧比、60V入力2.5V出力の電源IC「BD9V100MUF-C」を開発

GaNデバイスの性能を最大限引き出す「超高速駆動制御」IC技術を確立

圧倒的なノイズ耐量を実現した
「EMARMOUR™」オペアンプ

高EMI耐量オペアンプの開発コンセプト

半導体の端子に直接ノイズ信号を印加する試験。
入力端子にあらかじめフィルタを入れておくなど、
対策は比較的容易。

電子機器メーカーが一般的に実施する試験。
アンテナから電磁波を照射するため、
入力フィルタだけでは対策が困難。

携帯電話の普及により、採用する電子機器メーカー
が増えた試験。アンテナから電磁波を照射を
するため、入力フィルタだけでは対策が困難。

電子機器に接続されたワイヤーハーネスに、電流
注入プローブでノイズを印加する試験。強い電磁界
ノイズが励起した際に電子機器の耐性を評価する。

一般的な
高EMI耐量オペアンプ

フィルタの対策により
特定周波数帯だけノイズに強い

-

-

-

ノイズ評価試験概要

ノイズに
対する考え方

DPI試験
IEC 62132-4

電波放射
試験

ISO 11452-2

近接イミュニティ
試験

ISO 11452-9

BCI試験
ISO 11452-4

ローム EMARMOURTM

高EMI耐量オペアンプ

アプリケーション上
でのノイズ対策は、

電子機器メーカーに委ねる

アプリケーション上で
特別な対策をしなくても、
オペアンプがノイズで
誤動作しない事を目指す

ノイズに対する
出力電圧変動

±10mV以下を実現

回路設計

レイアウト

プロセス

回路設計

プロセス

アナログレイアウトで
高信頼性を確保

高耐圧BiCDMOS
プロセスで
高電圧に対応

独自の回路アーキテクチャで
超高速制御を実現

回路と協調させた
プロセス

EMIフィルタ内蔵回路

耐ノイズを追求した
アナログレイアウト

■ SiC MOSFET
■ IGBT
■ Si-MOSFET
■ GaN HEMT

■ LED
■ レーザーダイオード
■ LEDディスプレイ
■ 光センサ

トランジスタ ダイオード

パワーマネジメント/電源IC
■ AC-DCコンバータIC
■ DC-DCコンバータIC
■ LDO
■ 電池監視IC
■ IPD（スマートスイッチ）

モータ/アクチュエータドライバ
■ ゲートドライバ
■ モータドライバ

■ 加速度センサ
■ 照度センサ
■ 気圧センサ など

■ メモリ
■ オペアンプ
■ コンパレータ
■ リセットIC

■ クロックタイマ
■ スイッチ/マルチプレクサ/ロジック
■ データコンバータ
■ ディスプレイドライバ
■ インターフェース
■ 無線LSI
■ オーディオ/ビデオ
■ 音声合成LSI
■ マイクロコントローラ（マイコン）

■ SiC ショットキーバリアダイオード
■ ファストリカバリダイオード
■ ショットキーバリアダイオード

■ フルSiCパワーモジュール ■ IGBT-IPM

■ 無線通信モジュール
■ プリントヘッド

Nano Pulse Control™

EMARMOUR™

Nano Pulse Control™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

EMARMOUR™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

レイアウト

制御パルス幅比較 システム構成比較

Nano Pulse Control™搭載
DC-DCでのシステム構成

一般品でのシステム構成

DC-DC
バッテリー

2次側
DC-DC マイコン

DC-DC マイコン

バッテリー

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
一般品

A
一般品

B
ローム
開発品

ローム
従来品

9ns

2ns

30ns

40ns

制
御
パ
ル
ス
幅

[n
s]

*2023年3月ローム調べ

GaNデバイス駆動に向けて、 
「Nano Pulse Control™」を進化
業界最高*パルス幅2nsを実現

Analog Input
（センサデバイス）

Analog Front End（オペアンプ, コンパレータ, A/Dコンバータ etc.） Driver
（ゲートドライバIC, 
モータドライバIC 
etc.)

Output 
（パワー半導体, 
オプトデバイス 
etc.）

Interface（インターフェースIC）
Processing(マイコン etc.)

Multifunctional Product（各種ドライバIC, インターフェースIC etc.）

Power Supply/Power Management（電源IC, 制御IC+トランジスタ, 電池監視IC etc.）

General Purpose（抵抗器, 小信号半導体 etc.）

Analog Signal Chain
Input Processing Output

07   ROHM Application Brochure for INDUSTRIAL ROHM Application Brochure for INDUSTRIAL   08

https://www.rohm.co.jp/support/nano?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2017-07-27_news_nanopulse&defaultGroupId=false&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2023-03-03_news_gan-npc&defaultGroupId=false&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/emarmour?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2021-06-10_news_emarmour&defaultGroupId=false&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


S U P P O R T

PRODUCT and SOLUTION

ロームでは、お客様のあらゆる開発ステージで課題解決に貢献する設計サポートコンテンツを

ローム公式Webサイトで公開しており、即座に入手可能です。

産業機器の設計時に必要な製品単位のコンテンツおよびパワー半導体の性能を最大限に引き出す

駆動ICとのアプリケーション回路など、すぐにお客様の回路に設計流用できるソリューションを提供しています。

お客様の開発ステージに沿った設計サポート

回路構成に最適なデバイス提案「トポロジーセレクション」

 「トポロジーセレクション」 は、お客様のアプリケーションで使われる回路構成（トポロジー）において、最適なデバイスを紹介します。

回路を構成するデバイスの組み合わせを参照する事で、部品選定工数を削減できます。

 「リファレンスデザイン」 は、アプリケーションを回路レベルで評価済みの

設計データです。回路図、部品表（BOM）、評価データ、

基板のガーバーデータを公開しており、設計流用が容易です。

一部の基板は販売もしており、

実機検証用の基板開発を不要にします。

電子回路シミュレーションはもちろん、

熱や光シミュレーションを行う際に必要となる、

熱モデル、PLECSモデル、Rayファイルなどの

各種デザインモデルを公開しています。

使い方についてもアプリケーションノートでサポートしています。

評価済みの設計データ「リファレンスデザイン」

ツールと用途に応じた各種デザインモデル
SPICE/PSpice®

非暗号SPICE

PLECS®

パワー半導体限定

熱モデル

IBISモデル
EEPROMなど

LTspice®

半導体素子限定

Rayファイル
オプト製品限定

トポロジーセレクション

リファレンスデザイン

ROHM Solution Simulator 

リンク      の無いコンテンツは、各製品ページからご覧ください
開発着手

・回路トポロジーから推奨デバイスを確認する
  ▶トポロジーセレクション

・リファレンスデザインを確認する
  ▶リファレンスデザイン

・市場動向、技術動向を確認する
  ▶White Paper

  ▶カタログ・リーフレット

・アプリケーションからデバイスを確認する
  ▶アプリケーションブロック図

・製品の詳細特性を確認する
  ▶データシート

  ▶アプリケーションノート

・回路シミュレーションをする
  ▶デザインモデル      （SPICE/PSpice®       LTspice®       PLECS®       
      熱モデル       Rayファイル       IBISモデル      ）

  ▶設計計算ツール（Calculation Sheet      ）

  ▶ROHM Solution Simulator

  ▶アプリケーションノート

・製品を評価する
  ▶製品サンプル・評価ボード（EVK）

・基板を設計、試作基板を評価する
  ▶PCBライブラリ
  ▶パッケージ情報
  ▶アプリケーションノート

・量産の準備をする
  ▶環境データ
  ▶製造工場情報量産

〈 初期検討・部品選定 〉

〈 回路設計・シミュレーション 〉

〈 基板設計・評価 〉

〈 量産準備 〉

 「ROHM Solution Simulator」 は、

ローム公式Webサイト上で動作する

無償の電子回路シミュレーターです。

初期検討からシステムレベルの

動作検証まで、幅広く活用できます。

ロームが提供するパワー半導体と、

駆動や電源用途などの各種IC、

およびシャント抵抗器などの受動部品を、

ユーザーの実環境に近いソリューション回路で

簡単かつ高精度に一括検証することができます。

リファレンスデザイン
「REFPDT001」用リファレンスボード

200回路
以上

パワー半導体と各種ICを一括検証できる「ROHM Solution Simulator」

  ▶リファレンスデザイン

  ▶ROHM Solution Simulator

ソリューション回路を選択

STEP1

ソリューション回路上で
デバイス選択と値変更

STEP2
シミュレーション実行と
結果のモニタリング

STEP3

外部PQ-Eツールへ回路を
コピーし独自編集

STEP5
サンプル注文

STEP4

PSpice® はCadence Design Systems, Incの登録商標です。LTspice®はアナログ・デバイセズ社の登録商標です。 PLECS®はPlexim, Incの登録商標です。

AC-DC

Boost PFC Interleaved Boost PFC Totem-Pole Bridgeless PFC
(Diode Rectification)

Totem-Pole Bridgeless PFC
(Synchronous FETs)

DC-DC

Phase Shifted Full Bridge Converter
(Diode Rectifier)

LLC Converter
(Full Bridge, Synchronous FETs)

Phase-Shifted Full Bridge Converter
(Synchronous FETs)

LLC Converter
（Full Bridge, Diode Rectifier）
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https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=White%20Paper&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/brochure?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/applications?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/topology?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/reference-designs?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/reference-designs?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution-simulator?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/support/design-model?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=SPICE%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=LTSpice%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=PLECS%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Thermal%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Ray%20File&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=IBIS%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Calculation%20Tools&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution-simulator?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution-simulator?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/topology?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/reference-designs?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=SPICE%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=PLECS%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Thermal%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=IBIS%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=LTSpice%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Ray%20File&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


ACサーボでは、ハイパワー化や高い制御性だけでなく、小型化も求められます。

ロームは、モータ駆動用にパワー半導体と駆動ICを1パッケージで最適化したIGBT-IPM、また電源系統に対応する各種電源ICをラインアップ。

加えてモニタリング用の加速度センサも提供しており、省エネ・小型化・安全性の向上に貢献します。

ACサーボ: 三相AC100V to 240Vモータ駆動 

AC SERVO

PRODUCT
Power Stage

IGBT-IPM

IGBT

Regeneration Braking

IGBT

Fast Recovery Diodes

Gate Driver

Isolated Gate Drivers

IGBT/MOSFET 
High/Low Side Gate Drivers

Encoder

16bit MCU

Accelerometers

IR LEDs

Power Management

Switching Regulators

Linear Regulators

Schottky Barrier Diodes

MOSFETs

Resistors

Voltage and Current Sense

Current Detection Resistors

Current Sense Ampli�ers

Low Offset OpAmps

High Voltage Resistors

Isolated AC-DC

AC-DC Converters

Schottky Barrier Diodes

Signal Control/General Purpose

EEPROMs

Operational 
Ampli�ers

Comparators

RESET ICs

A/D Converters

D/A Converters

MOSFETs

Diodes

Current Detection 
Resistors

Resistors

■  3Phase AC400V Inverter
■  Single Phase AC100V-240V non-Isolated
■  DC12V-48V Industry

関連ブロックダイアグラム 関連記事

■  業界トップクラスのノイズ特性と低損失を両立した
600V耐圧IGBT IPM「BM6337xシリーズ」を開発

3Phase AC240V AC Servo

B L O C K  D I A G R A M

FACTORY AUTOMATION

ENERGY

INFRASTRUCTURE

AC SERVO

INVERTER

AGV 

PLC

P12

P13

P15

P17

SOLAR INVERTER 

AC-DC CONVERTER

xEV CHARGING STATION 

BMS 

P18

P19

P20

P21

BASE STATION

SERVER BOARD

SURVEILLANCE CAMERA

GAS LEAK ALARM

P22

P23

P24

P25

FA機器に求められる

“省エネ”“高速化”“小型化”を、

さまざまなデバイスと

ソリューションでサポート

電力を無駄なく

使用するために、

最適なデバイスを

システムレベルで提供

安全・安心の

暮らしに向けて、

高信頼の

アプリケーションを構築

Low Voltage

High Voltage 

Isolated 
Gate

Driver

Motor
3~

Gate
Driver

Gate
Driver

Gate
Driver

Motion
Sensor

AC-DC
Converter

Photo
IC

ADC/DAC

Temperature

MCU

Op Amp

Comp

Memory Reset/WDT

MOSFET

Low
Ohmic
Resistor

Diode

Signal Control

Power Stage (IGBT-IPM)Voltage and 
Current Sense

Regenerative Braking Current Sense Encoder

IsolatorPhoto CouplerPhoto Coupler

U

U

DC

DC

V
V

W

W

Arart Signal
UVLO
Temperature
Out ShortIsolated AC-DC

SBDMOSFET Low
Ohmic

Resistor

Power Management

Linear
Regulator

Switching
Regulator

Interface

Resistor

DC Reactor

IR LEDIR LED

IGBTIGBT

FRDFRD

Current Sense
Amp

Op Amp

Current Sense
Amp

Op Amp

ADC

MCU

RS485

AC
3~

AC
2~

: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: ROHM Group product category
  (Contact us)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category

FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

IGBT-IPM: Fast Recovery Diodeのソフトリカバリ性能と
低損失IGBTの最適化により、低損失と放射ノイズ低減を両立

HIGHLIGHT PRODUCT
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https://www.rohm.co.jp/solution/industry/motor/motor-iso-240v-ac-servo?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/motor/motor-iso-240v-ac-servo?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/ipm/igbt-ipm?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/igbt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/igbt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/fast-recovery-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/gate-drivers/igbt-mosfet-high-low-side-gate-drivers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors/current-detection-resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/sensors-mems/current-sensor-ics/current-sense-amplifier?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers?page=1&InputOffsetVoltageMax_num=(0.15,1)&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/resistors/high-reliability-resistors/high-voltage-resistance-chip-resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/ac-dc-converters-ics/ac-dc-converters-integrated-fet?PS_ProductGradeText=Industrial&PS_IntegratedfetController=Integrated&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/micon/general-purpose?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/sensors-mems/accelerometer-ics?PS_ProductSupplyStatusText=Active&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/optical-sensors/infrared-light-emitting-diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/switching-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/linear-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/memory/serial-eeprom?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/comparators?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/easypartfinder?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/data-converter/a-d-converters?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/data-converter/d-a-converters?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors/current-detection-resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/motor/motor-iso-240v-ac-servo?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/motor/motor-non-iso-240v?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/motor/motor-dc-48v?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2021-04-22_news_igbt-ipm&defaultGroupId=false&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


「REFPDT007」は、SiC MOSFETの高周波スイッチング性能を生かした

トランスリンク方式インターリーブ型の回路トポロジーをインバータ回路に採用し、

5kW時の電力変換効率99%以上を達成しています。

リアクタンスの巻き数・銅損削減により高効率を実現する

斬新な回路トポロジーに対して、SiC MOSFET（SCT3017AL, SCT3030AL）を実装。

高効率99.0%（同51W）動作で発熱を抑えたことで、

冷却ファンを備えることなく小型放熱フィンでの冷却を可能にします。

またインターリーブ型のため、見かけ上のスイッチング周波数が倍増しており、

平滑フィルタの小型化により、サイズと重量も従来フルブリッジ型から半減することができます。

インバータでは、大電流のモータを無駄なく駆動するために、ハイパワー化と高効率動作が求められます。

ロームは、モータ駆動に向けて、SiC MOSFETを中心とした最先端パワー半導体と、高性能な磁気式絶縁ゲートドライバIC、

高精度なシャント抵抗器によるパワーソリューションを提供しています。

また、補機電源向けの電源ICなども幅広くラインアップしており、

システムレベルでのソリューション提案により、高効率動作や信頼性向上に貢献します。

インバータ: 三相AC400Vモータ駆動 

INVERTER

PRODUCT

INVERTER

Power Stage

SiC

IGBT

Regeneration Braking

IGBT

Fast Recovery Diodes

Gate Driver

Isolated Gate Drivers

IGBT/MOSFET High/Low Side Gate Drivers

Isolated AC-DC

AC-DC Converters Built-in SiC MOSFET

Schottky Barrier Diodes

Voltage and Current Sense

Current Detection Resistors

Current Sense Ampli�ers

Low Offset Op Amps

High Voltage Resistors

MCU

Power Management

Switching Regulators

Linear Regulators

Schottky Barrier Diodes

MOSFETs

Resistors

Signal Control/General Purpose

EEPROMs

Operational Ampli�ers

Comparators

RESET ICs

A/D Converters

D/A Converters

MOSFETs

Diodes

Current Detection Resistors

Resistors 

■  Single Phase AC100V-240V non–Isolated
■  DC12V-48V Industry
■  3Phase AC100V-240V AC Servo

関連ブロックダイアグラム 関連記事

■  業界初*小型面実装パッケージの1700V SiC MOS内蔵AC-DCコンバータIC
  「BM2SC12xFP2-LBZ」を開発

SiC MOSFET搭載 5kW 高効率ファンレス インバータ回路 
リファレンスデザイン「REFPDT007」

リファレンスボード名

VIN

VOUT

IOUT

fsw

IOUT pp / IOUT peak

Bm Max

仕様

REFPDT007-EVK-001

DC320V

AC200V

AC25A

40kHz

0.2未満

0.15T未満

*本リファレンスボードは、3枚の基板で構成されています。

リファレンスボード名

REFPDT007-EVK-001A

REFPDT007-EVK-001B

REFPDT007-EVK-001C

内容

Power Stage

Controller Board

Aux Power Supply

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

0 1 2 3 4 5 6

REFPDT007

Inverter B

Inverter C

E
f�

ci
en

cy
 [%

]

Output Power [kW]

設計データ例: REFPDT007-EVK-001A 

REFPDT007の効率グラフ

POUTを指標としたインバータ効率比較

回路図 部品表 レイアウト

Inverter B：Si-IGBTを使用した従来型フルブリッジインバータ
Inverter C：SiC MOSFETを使用した従来型フルブリッジインバータ

三相AC400Vインバータ

5kW 高効率ファンレス インバータ回路
リファレンスデザイン「REFPDT007」

*2021年6月17日時点 ローム調べ

リファレンスボードイメージ

Low Voltage

High Voltage 

Interface

MCU

Gate Driver

Isolated 
Gate

Driver

AC-DC
Converter

ADC/DAC

Temperature

MCU

Op Amp

Comp

Memory Reset/WDT

Signal Control

Power Stage (MOSFET)

Voltage and 
Current Sense

Regenerative Braking

Current Sense

Photo CouplerPhoto Coupler

U

DC

DC

V

W

Isolated AC-DC

Low
Ohmic

Resistor

Power Management

Linear
Regulator

Switching
Regulator

Resistor

Power
Register

MotorU V W
IGBTIGBT

MOSFET

Low
Ohmic
Resistor

Diode

SBDMOSFET Low
Ohmic

Resistor

Current Sense
Amp

Op Amp

Current Sense
Amp

Op Amp

AC
3~

: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category

FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

SiC MOSFET、ゲートドライバIC: 業界トップクラスの
性能を誇るSiC MOSFETと、その性能を最大限に引き
出すゲートドライバICによるパワーソリューション

SiC MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC: 最先端
パワー半導体と制御アナログICの融合で、補機電源
の小型・高効率化を実現

HIGHLIGHT PRODUCT

HIGHLIGHT PRODUCT
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https://www.rohm.co.jp/products/igbt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/igbt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.com/products/diodes/fast-recovery-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
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産業の自動化が進むにつれて、AGVでは、より正確に距離測定・空間認識を行うことが求められており、

LiDAR(Light Detection and Ranging)の採用が進んでいます。 

ロームは、高出力レーザーダイオードとGaN HEMTによるLiDARの長距離対応・高精度化ソリューションのほか、

無線通信やセンサも組み合わせることで、AGVのIoT技術向上に貢献します。
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LiDAR向け ハイパワーレーザーダイオード高速駆動 EcoGaN™ および高速Gate Driver 
リファレンスデザイン「REFLD002」
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関連記事

■  8Vゲート耐圧の150V GaN HEMT量産体制を確立
■  LiDAR用75W高出力レーザーダイオード「RLD90QZW3」を開発

LiDAR(Light Detection and Ranging)のセンサ用途は、

車の自動運転のみならず、産業用途、インフラ用途に大きく広がっています。

LiDARセンサには、センシング距離の延伸、高分解能が求められるため、

レーザーダイオードの特性向上の他に、

より高速にハイパワーでレーザーダイオードを駆動する事が必要です。

ロームは、905nm帯でハイパワー狭発光幅のレーザーダイオード「RLD90QZWxシリーズ」をラインアップ。

また、高速駆動が可能な次世代デバイスGaN HEMT（EcoGaN™）と

GaNデバイス駆動用の高速ゲートドライバも含めてリファレンスデザインとして提供し、

LiDARセンサの特性向上に貢献します。

LiDAR向け 高出力レーザーダイオード駆動用 EcoGaN™ 
および 高速Gate Driver
リファレンスデザイン「REFLD002」

リファレンスボードイメージ

リファレンスデザイン名

Design Brief

ボード名

回路方式

入力電圧1(Laser Diode駆動)

入力電圧2（Gate Driver）

レーザーパワー

スイッチング周波数

REFLD002-1

S WAVE B-01

矩形波型回路

up to 60V

0.1 to 0.5kHz

RLD90QZW8　

REFLD002-2

R WAVE B-01

共振型回路

up to 120V

0.1 to 100kHz

RLD90QZW3　

REFLD002 ボード概要　

5V

TBD

GNE1040TB　

BD2311NVX-C

RF05VAM2S　

LTR10シリーズ　

設計データ例: REFLD002-1 矩形波型回路 

ブロック図/回路図/部品表 PCBレイアウト

仕様 特徴

アプリケーション例

搭載デバイス

レーザーダイオード

EcoGaN™

Gate Driver

逆流防止ダイオード

シャント抵抗

■  LiDARアプリケーションのキーデバイスである
  レーザーダイオードを高速駆動

■  次世代デバイス EcoGaN™

■  GaN HEMT駆動用高速Gate Driver(BD2311NVX-C)

■  矩形波型回路/共振型回路の2種

■  車載LiDAR ■  産機LiDAR

■  ロボット掃除機 ■  AGV

AGV

EcoGaN™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category
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for GaN

FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

GaN HEMT、レーザーダイオード :  狭発光幅の
レーザーダイオードをGaN HEMTが高速に駆動
することで、LiDARの長距離対応・高精度化を実現

HIGHLIGHT PRODUCT

REFLD002-1 S Wave B-01 (Square Wave) Design Data

High speed, High Power
Laser Drive with EcoGaN™ and Gate Driver for LiDAR Reference Design

REFLD002-1 Square Wave
- Block Diagram
- Schematic
- Parts List
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PLCは、ファクトリーオートメーションの頭脳となる制御装置として、高信頼性かつ長寿命のアプリケーション設計が求められます。

ロームは、産業用機器の電源系統に対応するパワー半導体・電源ICや、保護回路を内蔵した IPD（インテリジェントパワーデバイス）などを提供しています。

高耐圧プロセス製品を中心とした高信頼のソリューションは、

アプリケーションの堅牢性向上と、システム寿命の延伸に貢献します。

PLC
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低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの利用が活発になり、太陽光発電システムの需要が高まっています。

ロームは、太陽光で発電された電力を効率よく電力網へ伝えるために、パワー半導体を中心としたパワーソリューションを提供しています。

太陽光で発電された不安定なDC電圧を昇圧し、DC-ACインバータで所望の電圧と周波数をもったAC電力に変換する構成において、

それぞれのブロックに最適な部品をラインアップしており、システム全体の特性向上に貢献します。

太陽光発電インバータ（PVインバータ）
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■ PVインバータ

関連トポロジーセレクション 関連記事

■  低損失性能かつ超低ノイズ特性を実現した第4世代ファストリカバリダイオード「RFL/RFSシリーズ」を開発 
■  業界最速*の逆回復時間と業界トップクラスの低オン抵抗を両立した、
  600V耐圧Super Junction MOSFET 「R60xxVNxシリーズ」を開発

関連記事

■  独自の回路・デバイス技術「TDACC™」で、安全動作と電力損失低減に
  貢献する小型インテリジェントパワーデバイスを開発

太陽光発電インバータ(PVインバータ）
PLC (Programmable Logic Controller) - IO Unit

PLC (Programmable Logic Controller) - Power Supply Unit

*2022年3月18日時点 ローム調べ

TDACC™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。
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: ROHM Group product category
  (Discrete device)
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  (Contact us)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category
: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category

FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

IPD: 保護素子として、寿命・静音性・信頼性に
優れるだけでなく、デバイスと回路の技術融合
により小型・低発熱も実現

SiC SBD/Si-FRD、SiC MOSFET/SJ-MOSFET: 豊富な製品ラインアップと
デバイスの組み合わせにより、幅広いニーズに最適なコストパフォーマンスを提供

HIGHLIGHT PRODUCT HIGHLIGHT PRODUCT
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xEV CHARGING STATION
・Vienna Recti�er D6M6-PFC  ・3-Phase Bidirectional B6-PFC

PRODUCT

PRODUCT

xEV CHARGING STATION 

充電ステーションでは、EVの利便性を高めるために、急速充電技術がなくてはならない存在です。

その実現には、急速充電化に伴う機器サイズ・重量を抑えるための高周波スイッチングが必要であると同時に高効率化も求められます。

ロームはSiCデバイスを中心とした各種パワー半導体と駆動ICによるパワーソリューションはもちろんのこと、

シャント抵抗器と電流検出アンプによる高精度の電流検出により、さらなる高効率化に貢献します。

EV用充電ステーション

AC-DC CONVERTER
 
産業用AC-DCコンバータでは、メインの電源回路に加えて、

各種制御システム向けに電源電圧を提供する補機電源回路も求められ、回路構成（トポロジー）もさまざまです。

ロームは、さまざまなトポロジーの産業用電源装置に向けて、半導体素子やIC、モジュールで、多くの製品をラインアップしています。

一次側・二次側、絶縁・非絶縁、ディスクリート構成・IC採用の構成など、

それぞれに対し最適なパフォーマンスを実現するソリューションを提供することができます。

産業用AC-DCコンバータ
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■  産機パワーコンバータ/SMPS

関連トポロジーセレクション 関連記事

■  業界トップクラスの低オン抵抗を実現した
  最新世代デュアルMOSFETを開発 

■  EV用充電ステーション

関連トポロジーセレクション 関連記事

■  幅広いアプリケーションの小型化に貢献！1220サイズで業界最高クラスとなる定格電力1Wのシャント抵抗器「LTR10L」を開発
■  従来構成に比べて約46％の実装面積削減を達成！精度±1％の電流検出アンプIC「BD14210G-LA」を開発

Industry AC-DC Converter

Vienna Rectifier D6M6-PFC
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: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: ROHM Group product category
  (Contact us)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category
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  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category

FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

MOSFET: 低オン抵抗を実現し、耐圧40V以上・
パッケージ別で豊富なラインアップを用意

フライバックAC-DCコンバー
タ IC:独自の回路設計とデバイ
ス技術により、電圧 /電流範囲、
パッケージなど幅広い製品ライ
ンアップを実現し、アプリケー
ションの省電力化と小型化に貢献

シャント抵抗器、電流検出
アンプ: 高信頼シャント抵
抗器が検出した電流の変
化を電流検出アンプが高
精度に増幅する電流検出
ソリューション

HIGHLIGHT PRODUCT

HIGHLIGHT PRODUCT

HIGHLIGHT PRODUCT
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BASE STATION

5Gをはじめ高速通信を行う基地局は、無線の復変調やパケット処理で大容量の信号処理を行う必要があるため、

大電力・高速のシステムが求められます。また、処理能力や通信距離に応じて通信セルを多く設けることから、

小型でどこにでも設置できることも求められます。

ロームは、パワー半導体に加えて、各ブロックで使用可能な小型・高耐圧の半導体素子や、

部品点数削減可能な高効率電源ICをラインアップし、低消費電力化だけでなく小型化にも貢献する

ソリューションを提供しています。

基地局

BATTERY MANAGEMENT 
SYSTEM
産業機器分野では、UPS（Uninterruptible Power Supply）やロボット、電動工具をはじめ、多くのアプリケーションが

リチウムイオン電池(LiB)を採用しており、より有効に電池を活用するためにBMS(Battery Management System)が重要になっています。

また、LiBの大容量化には、電池セルを多直列に構成し、高電圧システムを構築する必要があります。

ロームは、最大16接続・多段直列接続の構成に対応した電池監視ICを中心に、

大電流向け高精度クーロンカウンターなど、産業機器のバッテリーパックに幅広く適応する製品をラインアップしており、

高機能かつ高精度のバッテリーマネジメントシステム構築に貢献します。

産業用BMS（バッテリーパック）
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関連記事

■  ナノレベルの極小コンデンサ容量でも安定動作する 新回路搭載、車載LDOレギュレータ「BD9xxN1シリーズ」を開発 
■  業界トップクラスの安定動作を実現した、先端ADAS向けDC-DCコンバータIC「BD9S402MUF-C」を開発 

産業用BMS(バッテリーパック)
Base Station Remote Radio Head
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Bluetooth® Low Energy Modules

NFC

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及び商号は、それぞれの所有者に帰属します。
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FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

電池監視 IC: 最大16接続、多段の直列接続可能な構成に対応し、各セル
電圧と電流モニタ機能も搭載。電池容量に対応するラインアップで、幅広
いアプリケーションの電池駆動時間を延伸

DC-DCコンバータIC、LDO: 独自のアナログ設計技術で、負荷電流
変動に対して極めて高い安定性と、出力コンデンサ容量の削減を実現

HIGHLIGHT PRODUCT

HIGHLIGHT PRODUCT
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SERVER BOARD

クラウドサービスの活発化やテレワークの機会が増加したことによって、サーバーには、より多くのデータを扱うことを目的に、

高速化と大容量化が求められています。同時に、高速化・大容量化は消費電力の増加を伴うため、

サーバーでは、高効率システムを実現するために、従来の12V分散型システムから48V集中型システムへ移行すると言われています。

ロームは12V分散型システムと48V集中型システムにそれぞれ対応するDC-DCコンバータICをラインアップしています。

高速スイッチングによるコイルの小型化と、高速応答特性による大電流負荷時の安定した電源供給を実現しており、

サーバーボードの低消費電力化、高信頼性に貢献します。

サーバーCPUボード

SURVEILLANCE CAMERA

監視カメラは、証拠を記録し、万が一の際の緊急通知も含めて犯罪抑止力となることで、私たちの暮らしに安心・安全をもたらします。

ロームは、半導体素子や電源IC、汎用IC以外にも、ブラシ付きモータやステッピングモータなどに対応する

各種モータドライバICを幅広くラインアップしており、アプリケーションに最適なソリューションを提供することで、

監視カメラの設計工数削減に貢献します。

監視カメラ

Power Management

Switching Regulators

High Voltage Switching Regulators(>60V)

Linear Regulators

Schottky Barrier Diodes

MOSFETs

Resistors

Current Detection Resistors

Motor Driver

FAN Motor Drivers

Protection

MOSFETs

IPDs

Schottky Barrier Diodes

Transient Voltage Suppressor Diodes

Hot Swap Controller

Signal Control/General Purpose

Operational Ampli�ers

Comparators

RESET ICs

MOSFETs

Diodes

Current Detection Resistors

Resistors

Bipolar Transistors

関連記事

■  最大80V耐圧、5A出力の電源IC「BD9G500EFJ-LA」「BD9F500QUZ」を開発
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Diode
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USB

Motor Driver
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Motor
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Wireless Communication
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: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: ROHM Group product category
  (Contact us)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category
: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category

Motor DriverMotor Driver
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SATA Temperature

Flash
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USB
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Accessory Interface

Op Amp

Comp

Reset/WDT
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DrMOS
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Protection
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FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

DC-DCコンバータIC: 高耐圧プロセスとアナログ設計技術により、
産業機器の電源系統に最適な高効率・高速応答の電源IC製品を提供

モータドライバ IC: 各種モータに対応するドライバ ICを、24V/12Vなど
モータ駆動用電源系統と出力電流、パッケージで幅広くラインアップHIGHLIGHT PRODUCT

HIGHLIGHT PRODUCT
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https://www.rohm.co.jp/solution/industry/infrastructure/server-board?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/infrastructure/server-board?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/switching-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/switching-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&VoltageIn1Max_num=60&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/linear-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors/current-detection-resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/quick-search/motor-driver/fan?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/automotive?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/ipds?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/transient-voltage-suppressor-diode/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/comparators?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/easypartfinder?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors/current-detection-resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/transistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2021-05-25_news_dcdc&defaultGroupId=false&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/security/security-camera?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/security/security-camera?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/ipds?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/transient-voltage-suppressor-diode/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/power-management-ic-for-system?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/switching-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/linear-regulators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#easyPartFinder
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/small-signal?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#serchbyseries
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/comparators?PS_ProductGradeText=Industrial&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/small-signal?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/led?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#productGF
https://www.rohm.co.jp/products/optical-sensors/infrared-light-emitting-diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/motor-actuator-drivers/dc-brush-motor?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#getDriverEPF
https://www.rohm.co.jp/products/motor-actuator-drivers/stepping-motor?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#getDriverEPF
https://www.rohm.co.jp/products/motor-actuator-drivers/digital-still-camera?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359#parametricSearch
https://www.rohm.co.jp/products/audio-video/audio-amplifiers/speaker-amplifiers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/transient-voltage-suppressor-diode/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


最新リーフレット情報

Power Supply

Schottky Barrier Diodes

Diodes

Display Interface

Linear Regulators

LEDs

LCD Drivers

Sensor Interface

Operational Ampli�ers

Pressure Sensors

Digital Processing

General-purpose MCUs(16bit)

Speech Playback MCU

EEPROMs

PRODUCT

GAS LEAK ALARM
ガス漏れ検出器

Wireless Interface

Bluetooth® Low Energy Module

Audio Interface

Speaker Amp

Gas leak alarm(Industrial use, handy type)

General Purpose

MOSFETs

Diodes

Resistors

P27

P29

P29

P30

P31

P32

P32

P33

P33

パワー半導体/パワーデバイス

IC

パッシブデバイス/
オプトデバイス/モジュール 

パワートランジスタ

パワーダイオード

パワーモジュール

F E A T U R E D  P R O D U C T S

パワーIC

汎用IC

センサIC

モジュール

抵抗器

オプトデバイス

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及び商号は、それぞれの所有者に帰属します。

ガス漏れ検出器は、燃料用ガス漏れや不完全燃焼で生じた一酸化炭素（CO)など、

有害ガスを検知して警報を発する装置であり、点検作業を安心して行うために高精度・高信頼性が求められます。

同時に、警報内容を音声で通知したり、通信機能によりデータを蓄積する事で異常予兆に活用するなど、人にやさしいインターフェースも求められます。

ロームは、ローパワーマイコンや無線通信技術を中心に、受動部品から半導体素子・IC、モジュールまでを提供し、

機器の安全機能を実現することで、安全な暮らしに貢献します。

CO

O 2

C O

O2

20.9
0

vol%

ppm

: ROHM Group product category
  (Discrete device)

: Non ROHM Group product: Target application : Sub system : ROHM Group product category
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FACTORY AUTOMATION ENERGY INFRASTRUCTURE

産業機器の進化に貢献する特長ある製品
ロームは、年間数百の新製品を開発しています。

ここでは産業機器の進化に貢献する製品 *をピックアップして

関連リーフレットと合わせてご紹介します。

*対象製品：2021年4月以降の発表製品

マイコン:  音声再生機能を内蔵したローパワー
マイコンも提供しており、簡単に低消費電力の
システム構築が可能

HIGHLIGHT PRODUCT

25   ROHM Application Brochure for INDUSTRIAL ROHM Application Brochure for INDUSTRIAL   26

https://www.rohm.co.jp/solution/industry/security/industrial-gas-alarm?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/solution/industry/security/industrial-gas-alarm?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/sensors-mems/pressure-sensor-ics/bm1390glv-z-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/micon/general-purpose?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/micon/speech-play-back?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/memory/serial-eeprom/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/wireless-communication/bluetooth-module?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/audio-video/audio-amplifiers/speaker-amplifiers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/schottky-barrier-diodes/standard?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/linear-regulators?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/led?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/display-drivers/tn-stn-lcd-drivers/general-lcd-segment-drivers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/mosfets?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/diodes?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/products/resistors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://www.rohm.co.jp/brochure?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


FEATURED PRODUCTS

■ 第4世代SiC MOSFET
ロームは、2010年に世界で初めて*SiC MOSFETの量産を開始して以来、常に業界をリードするSiCパワーデバイスの技術開発を進めてきました。

最新の第4世代SiC MOSFETは、短絡耐量時間を改善し、業界トップクラスの低オン抵抗を実現したデバイスであり、

インバータやスイッチング電源などさまざまなアプリケーションの低消費電力化や小型化に貢献します。

■ 600V耐圧Super Junction MOSFET
R60xxVNxシリーズは、ローム独自技術によるパワーMOSFET「PrestoMOS™」として、業界最速trr（2022年3月時点）を実現しながら、

trrの背反要因となるオン抵抗を一般のSuper Junction MOSFETと比較して最大20%低減し、アプリケーションの高効率化に寄与します。

また、R60xxRNxシリーズは、PrestoMOS™のなかでも、ノイズを気にする小型モータ機器への採用に最適なノイズ低減タイプの製品です。

■ 40V/60V耐圧デュアルMOSFET
ロームのデュアルMOSFETは、NchとPchの各MOSFETでオン抵抗性能を追求したうえで、2つの素子を1パッケージ化しています。

モータアプリケーションなどの設計工数削減に貢献します。

■ SiCショットキーバリアダイオード内蔵IGBT（Hybrid IGBT)
RGWxx65Cシリーズは、IGBTの還流ダイオードに、ロームの低損失SiCショットキーバリアダイオードを採用したHybrid型のIGBTであり、

従来のIGBTからON時のスイッチング損失を大きく削減することに成功しています。

ロームは、パワーデバイス分野において、Siを素材としたトランジスタやダイオードだけでなく、SiCなどの新素材を採用したデバイス開発に強く取り組んでおり、

構造やパッケージ・モジュール化も含めてさまざまな製品を開発しています。お客様の電源・モータ駆動のニーズに対して、

パワーデバイスの性能を最大限に引き出すIC（制御IC・駆動IC）も合わせることで、豊富なパワーソリューションを提供することができます。

パワー半導体/パワーデバイス

パワートランジスタ

▪パワートランジスタ

*ローム調べ

Note：パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージを、<　>は包装記号を示します。

Note：パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージ、〈　〉内はGENERALコードを示します。 
◎「PrestoMOS™」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。
*VGS=10V

Note1：パッケージの(　)内はROHMパッケージを示します。 
Note2：*1 PW≤1s

Note：パッケージはJEDEC表記です。

☆：開発中

第4世代 SiC MOSFET特設ページ

SiCパワーデバイス パンフレット

RGWxx65Cシリーズ おすすめ！新商品カタログ

高速ダイオード内蔵タイプ(PrestoMOS™) R60xxVNxシリーズ/低オン抵抗タイプ R60xxYNxシリーズ
おすすめ！新商品カタログ

Nch+PchデュアルMOSFET QH8Mx5/SH8Mx5シリーズ、Nch＋NchデュアルMOSFET QH8Kxx/SH8Kxxシリーズ おすすめ！新商品カタログ

ノイズ低減タイプ(PrestoMOS™) R60xxRNxシリーズ おすすめ！新商品カタログ

FEATURED PRODUCTS

▪パワートランジスタ
パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール 

RGWxx65Cシリーズ

Field Stop Trench IGBT　SiCショットキーバリアダイオード内蔵IGBT（Hybrid IGBT）

品名 VCES

（V）
PD

（W）
IC（A） VCE（sat） tsc Min

（µsec）
IF（Diode）（A） VF（Diode）

パッケージ 内部回路図
TC=25℃ TC=100℃ TC=25℃ TC=100℃Typ（V）IC（A） Typ（V） IF（A）

RGW60TS65CHR 64 39 178 1.5 30 — 39 25 1.35 20

TO-247NRGW80TS65CHR 650 81 48 214 1.5 40 — 39 25 1.35 20

RGW00TS65CHR 96 58 254 1.5 50 — 39 25 1.35 20

第4世代 SiC MOSFET（トレンチ構造）

品名 極性
（ch）

VDSS

（V）
ID
（A）

PD（W）
（TC=25℃）

RDS(on)

Typ（mΩ）
Qg

Typ（nC）
パッケージ

VGS=18V VGS=18V 駆動電圧
（V）

SCT4013DE

750

105 312 13 170 15 to 18

TO-247
(TO-247N)

SCT4026DE 56 176 26 94 15 to 18

SCT4045DE 34 115 45 63 15 to 18

SCT4018KE
N

1,200

81 312 18 170 15 to 18

SCT4036KE 43 176 36 91 15 to 18

SCT4062KE 26 115 62 64 15 to 18

SCT4013DR

750

105 312 13 170 15 to 18

TO-247-4L
<C15>

SCT4026DR 56 176 26 94 15 to 18

SCT4045DR
N

34 115 45 63 15 to 18

SCT4018KR

1,200

81 312 18 170 15 to 18

SCT4036KR 43 176 36 91 15 to 18

SCT4062KR 26 115 62 64 15 to 18

SCT4013DW7

750

98 267 13 170 15 to 18

TO-263-7L

SCT4026DW7 51 150 26 94 15 to 18

SCT4045DW7 31 93 45 63 15 to 18

SCT4018KW7
N

1,200

75 267 18 170 15 to 18

SCT4036KW7 40 150 36 91 15 to 18

SCT4062KW7 24 93 62 64 15 to 18

パッケージ
形名

極性
（ch）

 VDSS

（V）
ID
（A）

PD（A）
（TC=25℃）

RDS（on）（Ω）
Qg Typ（nC）

VGS=15V
trr Typ
（ns）品名 包装記号

VGS=15V
Typ Max

TO-252
〈DPAK〉

R6013VND3 TL1

N

13 131 0.250 0.300 21* 65

R6009RND3 TL1 9 125 0.510 0.665 22.0 55

R6007RND3 TL1
600

7 96 0.730 0.940 17.5 50

R6004RND3 TL1 4 60 1.330 1.730 10.5 40

TO-220AB

R6055VNX3 C16

N

55 543 0.059 0.071 80* 112

R6035VNX3 C16 600 35 348 0.095 0.114 50* 92

R6024VNX3 C16 24 245 0.127 0.153 38* 80

(TO-220FM)
〈TO-220FP〉

R6055VNX C7 G

N

23 99 0.059 0.071 80* 112

R6035VNX C7 G 17 81 0.095 0.114 50* 92

R6024VNX C7 G 600 13 70 0.127 0.153 38* 80

R6018VNX C7 G 10 61 0.170 0.204 27* 68

R6013VNX C7 G 8 54 0.250 0.300 21* 65

TO-247AD
(TO-247)

R60A4VNZ4 C13

N

140 1,388 0.022 0.027 195* 167

R6077VNZ4 C13 600 77 781 0.042 0.051 108* 125

R6055VNZ4 C13 55 543 0.059 0.071 80* 112

(TO-3PF)

R6077VNZ C17

N

29 113 0.042 0.051 108* 125

R6055VNZ C17

600

23 99 0.059 0.071 80* 112

☆

☆

☆

40V/60V耐圧 デュアルMOSFET
形名

品名 包装
記号 Typ Max Typ Max

QH8KB6 TCR

N+N

40 8 1.5 13.7 17.7 16.4 27 5.0
QH8KB5 TCR 40 7.5*1 1.5 34 44 44 74 1.8
QH8KC6 TCR 60 5.5 1.5 23 30 31 44 3.9
QH8KC5 TCR 60 3 1.5 70 90 100 140 1.7

QH8MB5 TCR
N+P

40 4.5 1.5 34 44 44 74 1.8
−40 1.5 33 41 41 51 9.0

QH8MC5 TCR 60 3 1.5 70 90 100 140 1.7
−60 1.5 71 91 79 101 8.5

SH8KB6 TB1

N+N

40 8.5 2 14.9 19.4 18.2 26 5.0

SH8KB7 TB1 40 2 6.5 8.4 7.5 10.5 13

SH8KC6 TB1 60 6.5 2 25 32 33 46 3.9

SH8KC7 TB1 60 2 9.5 12.4 12.3 17.2 10.8

SH8MB5 TB1

N+P

40 8.5
2

14.9 19.4 18.2 26 5

−40 8.5 13.9 16.8 16.5 21 25

SH8MC5 TB1
60 6.5

2
25 32 33 46 3.9

−60 −7 27 33 29 37 23

パッケージ

(TSMT8)
3028 
size

(SOP8)
5060 
size

極性
（ch）

 VDSS

（V）
PD（W）

（Ta=25℃） VGS=10V VGS=4.5V
RDS（on）（mΩ）

Qg（nC）
VGS=4.5V

600V耐圧 Super Junction MOSFET〈PrestoMOS™〉

−5

−3.5

13.5

10.5

−

ID
（A）

R60xxVNxシリーズ R60xxRNxシリーズ

QH8Mx5/SH8Mx5シリーズ（Nch+Pch） QH8Kxx/SH8Kxxシリーズ（Nch＋Nch）
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https://www.rohm.co.jp/products/sic-power-devices/sic-mosfet#supportInfo?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
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https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_64OP7325_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
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FEATURED PRODUCTSFEATURED PRODUCTS

ロームは、1970年代にローム初のICを開発して以来、「回路設計」「レイアウト」「製造プロセス」からなる

3つのアナログ技術を徹底的にすり合わせる三位一体の開発体制を確立し、研ぎ澄ませてきました。

その技術は、電源ICやパワーデバイスの性能を最大限に引き出す制御IC・駆動ICを中心に、さまざまな高付加価値製品の開発に生かされています。

IC■ 650V耐圧ファストリカバリダイオード
本シリーズは、ダイオードの重要特性でトレードオフ関係にあるVFとtrrの性能をともに前世代製品から向上。

2つのタイプによるデバイス提供で、用途に応じた電源回路のニーズにお応えします。

■ 小型・高信頼のPMDEパッケージ採用ショットキーバリアダイオード
PMDEパッケージ（2.5mm×1.3mm）は、一般的なSOD-123FLパッケージ（3.5mm×1.6mm）と比較して、

同等の電気的特性を小型サイズで実現できるだけでなく、実装強度も1.4倍に向上しており、各種ダイオードで製品化されています。

パワーダイオード

■ 1,700V耐圧SiC MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC
BM2SC12xFP2-LBZシリーズは、圧倒的な省電力性能を誇るSiC MOSFETと、産業機器の補機電源に最適化された制御回路を1パッケージ化しています。

ディスクリート部品構成による設計課題をなくすことで、省電力のAC-DCコンバータを極めて簡単に開発可能にする製品です。

■ 730V耐圧Super Junction MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC
BM2P06xMF-Zシリーズは、ロームの低損失Super Junction MOSFETと制御回路などを1パッケージ化した面実装パッケージ採用のICであり、

交流85V～264V・出力電力45WまでのAC-DCコンバータ開発を容易にします。

■ 45V耐圧150mA出力、Nano Cap™ LDOレギュレータ
BD9xxN1シリーズは、超安定制御技術「Nano Cap™」搭載により、極小100nFの出力コンデンサ容量に対応し、

かつ入力電圧や負荷電流が変動した際でも極めて安定した動作を実現します。

部品や基板の小型化に加えて、幅広いコンデンサ条件への採用を可能にすることで設計工数削減にも貢献します。

パワーIC

■ 600V耐圧IGBT-IPM
BM6337xシリーズは、内蔵するファストリカバリダイオードとIGBTの最適化により、一般品に比べて6dB以上の放射ノイズ低減を達成しています。

また、低損失IGBT採用で、業界トップクラスの低損失も同時に実現しています。

パワーモジュール

*1 1素子あたりの出力平均電流は、IO(１素子入り)もしくは1/2 IO(2素子入り)です。　*2 1素子あたりの規格です。
Note：パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージを示します。

*製品性能コードは空白です。 
Note：パッケージの(　)内はROHMパッケージを示します。

◎「Nano CapTM」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

*1 AC60Hz、1min、凸型ヒートシンク使用時は2,500Vrms対応可能　*2 TSD：Thermal Shut Down、VOT：アナログ温度出力

 ☆：開発中
RFLシリーズ/RFSシリーズ おすすめ！新商品カタログ

SiC MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC リーフレット

BM2P06xMF-Zシリーズ  おすすめ！新商品カタログ

BD9xxN1シリーズ  おすすめ！新商品カタログ

RBLQ(SBD)/RBR(SBD)/RBxx8(SBD)/RFN(FRD)/VS(TVS)  おすすめ！新商品カタログ

BM6337xシリーズ おすすめ！新商品カタログ

▪パワーダイオード
▪パワーモジュール

▪パワーIC

パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール 

650V耐圧 パワーファストリカバリダイオード
形名 絶対最大定格（TC=25℃） 電気的特性（Tj=25℃）*2

パッケージ 等価回路図
品名 製品性能

コ―ド
包装
記号

RFL30TZ6S G C13 30 200 1.5 30 5 650 55 0.5 1

TO-247-2L
(TO-247GE-2L)

RFS30TZ6S G C13 30 160 2.3 30 5 650 35 0.5 1

RFL60TZ6S G C13
650 650

60 320 1.5 60 10 650 75 0.5 1

RFS60TZ6S G C13 60 250 2.3 60 10 650 55 0.5 1

RFL30TS6D G C13 30*1 100*2 1.5 15 5 650 45 0.5 1

TO-247-3L
(TO-247GE-3L)

RFS30TS6D G C13 30*1 80*2 2.3 15 5 650 30 0.5 1

RFL60TS6D G C13
650 650

60*1 180*2 1.5 30 5 650 55 0.5 1

RFS60TS6D G C13 60*1 150*2 2.3 30 5 650 35 0.5 1

☆
☆
☆
☆

PMDEパッケージ採用 ミドルパワーショットキーバリアダイオード

高効率・低IRタイプ

RBLQ2VWM10 * TR 100 100 2 30 0.77 2 0.01 100

低VFタイプ
RBR1VWM30A

*

TR 30 30 1 30 0.48 1 0.05 30

(PMDE)

RBR2VWM30A TR 30 30 2 30 0.53 2 0.05 30
RBR1VWM40A TR 40 40 1 20 0.52 1 0.05 40
RBR2VWM40A TR 40 40 2 20 0.62 2 0.05 40
RBR1VWM60A TR 60 60 1 20 0.53 1 0.075 60
RBR2VWM60A TR 60 60 2 20 0.65 2 0.075 60

超低IRタイプ
RB168VWM-30

*

TR 30 30 1 30 0.69 1 0.0006 30
RB068VWM-30 TR 30 30 2 30 0.75 2 0.0006 30
RB168VWM-40 TR 40 40 1 30 0.69 1 0.0005 40
RB068VWM-40 TR 40 40 2 30 0.79 2 0.0005 40
RB168VWM-60 TR 60 60 1 30 0.76 1 0.0005 60
RB068VWM-60 TR 60 60 2 30 0.84 2 0.0005 60
RB168VWM100 TR 100 100 1 25 0.84 1 0.0003 100
RB068VWM100 TR 100 100 2 25 0.94 2 0.0003 100
RB168VWM150 TR 150 150 1 25 0.89 1 0.001 150
RB068VWM150 TR 150 150 2 25 0.96 2 0.001 150

600V耐圧 IGBT-IPM

品名 パワー
デバイス

PWM入力周波数
（kHz）

絶縁耐圧*1

（Vrms）
温度保護機能*2

パッケージ
TSD VOT

BM63373S-VA

IGBT 600

10

up to 20 1,500

HSDIP25

BM63373S-VC HSDIP25VC

BM63374S-VA
15

HSDIP25

BM63374S-VC HSDIP25VC

BM63375S-VA
20

HSDIP25

BM63375S-VC HSDIP25VC

BM63377S-VA
30

HSDIP25

BM63377S-VC HSDIP25VC

1,700V耐圧 SiC MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC

品名 電源電圧
（V）

SiC MOSFET VDS 
（Max）（V）

制御
方式

最大周波数
（kHz）

オン抵抗
（Ω）

 OCP
切り替え
機能 

 VCC OVP
保護

FB OLP
保護

ZT OVP
保護

 パッケージ

15 to 27.5 1,700 QR 120 1.12

Latch
Auto Restart 

Latch
Latch

Auto Restart
Auto Restart 

TO220-6M

Latch

15 to 27.5 1,700 QR 120 1.12

Latch
Auto Restart 

Latch
Latch

Auto Restart
Auto Restart 

TO263-7L

BM2SCQ121T-LBZ

BM2SCQ122T-LBZ

BM2SCQ123T-LBZ

BM2SCQ124T-LBZ

BM2SC121FP2-LBZ

BM2SC122FP2-LBZ

BM2SC123FP2-LBZ

BM2SC124FP2-LBZ Latch

730V耐圧 Super Junction MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC

品名
発振
周波数
（kHz）

周波数
低減
機能

Max
Duty
（%）

オン
抵抗
（Ω）

ピーク
電流
（A）

起動
電流
（mA）

ブラウン
アウト

パッケージ

BM2P060LF-Z

11 to 60 730 PWM 65 75

0.7 21.0

Extrenal 15

Latch

Auto Restart

BM2P061LF-Z 1.0 12.0

BM2P060MF-Z 0.7 21.0 SOP20A

BM2P061MF-Z 1.0 12.0

BM2P063MF-Z 3.0 4.0

45V耐圧 低暗電流 150mA出力 Nano Cap™ LDOレギュレータ
タイプ

シャット
ダウン
スイッチ

保護回路
パッケージ/品名

HTSOP-J8 SSOP5

3 to 42

Variable

±2.0 0.15 0.5
(lO=100mA) 28

Tj=−40 to 
+150 — Over-Current/

Temperature

BD900N1EFJ-C BD900N1G-C

3.3 BD933N1EFJ-C BD933N1G-C

5.0 BD950N1EFJ-C BD950N1G-C

3 to 42

Variable

±2.0 0.15 0.5
(lO=100mA) 28

Tj=−40 to 
+150

Over-Current/
Temperature

BD900N1WEFJ-C BD900N1WG-C

3.3 BD933N1WEFJ-C BD933N1WG-C

BD900N1
BD933N1
BD950N1
BD900N1W
BD933N1W
BD950N1W 5.0 BD950N1WEFJ-C BD950N1WG-C

VRM

（V）
VR

（V）
VF（V）
Max

IR（µA）
Max

trr（ns）
Max

IO
（A） IF（A） VR（V）

IR（mA）
MaxIF（A） VR（V）

IF（A） IR（A）
   IFSM（A）
60Hz.1

VRM

（V）
VR

（V）

VCES

（V）
IC
（A）

VF（V）
Max

IO
（A）

   IFSM（A）
60Hz.1

形名

品名 製品性能
コ―ド

包装
記号

パッケージ 等価回路図
絶対最大定格（TC=25℃） 電気的特性（Tj=25℃）

電源電圧
（V）

入力電圧
（V）

出力電圧
（V）

出力電流
（A）

回路電流
（µA）

動作温度
（℃）

出力電圧精度
（％）

入出力電圧差
（V）

MOSFET VDS 
（Max）
（V）

制御
方式

急峻過電流
リミッタ
（V）

過電流
リミッタ
（V）

電流センス
抵抗

内蔵or外付け

FB OLP
保護

RFLシリーズ（低VFタイプ） RFSシリーズ（高速trrタイプ）

BM2SC12xFP2-LBZシリーズ

BM2P06xMF-Zシリーズ

BD9xxN1シリーズ

BM6337xシリーズ
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https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_65OP7327_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_64OP7323J_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_63OP7296_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/common/%EF%BC%B8_ACDC2021_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_64OP7317_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/catalog/recommend/OP_65OP7326_JP.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=65P7359


FEATURED PRODUCTSFEATURED PRODUCTS

ロームでは、創業製品でもある抵抗器や、各種素子を搭載したオプトデバイス・モジュールも開発しています。

ICやディスクリート部品とのソリューション提供など、総合半導体メーカーならではの強みを生かし、産業機器の進化に貢献します。

パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール 

■ 45V耐圧50mA出力、小型・超低静止電流 LDOレギュレータ
BD7xxL05G-Cシリーズは、小型サイズ（2.9mm×2.8mm）でありながら耐圧45Vと静止電流6µAを実現しており、

常時稼働で小型・低消費電力を求めるアプリケーションに幅広く採用可能です。

■ 40V対応エラーフラグ付きローサイドIPD（スマートスイッチ）
本シリーズは、制御対象となる機器の下側（グランド側）回路に配置され、回路構成上、単体のメカニカルリレーやMOSFETからの置き換えが容易で

設計しやすいのが利点です。小型サイズを維持したままでは両立が困難なデバイスの発熱抑制と低オン抵抗を実現しており、

機器の安全動作と電力損失低減に貢献します。

■ 40V対応ウィンドウタイプボルテージディテクタ（リセットIC）
BD48HW0G-Cは、最大40Vまでの動作電圧と超高精度の電圧検出精度±0.75%を、わずか500nAの超消費電流で実現可能です。

あわせて、検出電圧自由設定タイプとして、マイコン周りの低電圧領域から産業機器電源の高電圧領域まで、幅広いアプリケーションに対応することができます。

汎用IC

■ 小型・防水タイプ高精度気圧センサ
BM1390GLVは、小型サイズ（2.0mm×2.0mm）でありながら防水性能IPX8に対応しています。また、優れた温度特性や応力による特性変動の抑制により、

温度変化が大きい環境でも高精度な気圧測定を実現します。

■ 電流検出アンプ
BD1421x-LAシリーズは、シャント抵抗器を使用した電流検出に特化したアンプICです。周辺部品を取り込むことにより、

部品点数の削減と回路の最適化を実現しており、シャント抵抗器を組み合わせるだけで全温度範囲±1%の高精度電流検出が可能です。

センサIC

■ 13.56MHz（NFC）ワイヤレスチャージャーモジュール
13.56MHzワイヤレスチャージャーモジュールはアンテナ搭載の基板一体型モジュールです。

アンテナ設計・マッチング調整の開発工数を大幅に削減できるので、容易に無線充電機能を実現できます。

ウェアラブル機器やIoTデバイスなどに求められる、小型でコネクタレス・防水防塵などの筐体デザイン設計に貢献します。

モジュール

BD7xxL05G-C おすすめ！新商品カタログ

BM1390GLV おすすめ！新商品カタログ

BD1421xG-LA/BD1421xFVJ-LAシリーズ おすすめ！新商品カタログ

BP3621,BP3622  おすすめ！新商品カタログ

BV1LExxxEFJ-Cシリーズ（1ch）BM2LExxxFJ-Cシリーズ（2ch） おすすめ！新商品カタログ

BD48HW0G-C おすすめ！新商品カタログ

▪センサIC ▪モジュール

パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール 
▪パワーIC
▪汎用IC

 ☆：開発中

45V耐圧 低暗電流 50mA出力 LDOレギュレータ
品名 パッケージ

BD725L05G-C 3.5 to 42.0 2.5

±2 0.05

—

6 −40 to +125 — Over-Current/
Temperature

BD730L05G-C 3.5 to 42.0 3.0
0.3 (lO=50mA)

BD733L05G-C 3.8 to 42.0 3.3
SSOP5

BD750L05G-C 5.6 to 42.0 5.0 0.35 (lO=50mA)

40V対応エラーフラグ付きローサイドIPD（スマートスイッチ）

品名 ch 過熱保護 パッケージ

BV1LE040EFJ-C
BV1LE080EFJ-C
BV1LE160EFJ-C
BV1LE250EFJ-C
BM2LE040FJ-C
BM2LE080FJ-C
BM2LE160FJ-C
BM2LE250FJ-C

3.0 to 5.5 

40

1

17.5

9.0

5.0

3.0

17.5

9.0

5.0

3.0

40

80

160

250

40

80

160

250

Self-restart

40

HTSOP-J8

3.0 to 5.5 

40

2

40

SOP-J8

ウィンドウタイプボルテージディテクタ（リセットIC）
品名 出力

形式
"L"出力電流（mA）
（VDS=0.4V）

パッケージ

BD48HW0G-C
BD48W00G-C
BD52W01G-C
BD52W02G-C
BD52W03G-C
BD52W04G-C
BD52W05G-C
BD52W06G-C

1.8 to 40 ±0.75 1.277

1.2

1.32

1.65

1.98

2.75

3.63

5.5

1.277

1.2

1.08

1.35

1.62

2.25

2.97

4.5

Open 
Drain

500

VDET×0.01

2 or more (VDD=1.8V)
— —

1.6 to 6.0

±2.5 3000

1
or more

(VDD=1.6V)

2
or more

(VDD=2.4V)±5 300 Variable ±50
(All Temperature)

SSOP6

小型・防水タイプ高精度気圧センサIC
品名 I/F 防水

BM1390GLV-Z 1.7 to 3.6 300 to 1,300 ±0.06 ±1 I2C −40 to +85 RLGA10VG020T
2.0×2.0, H=Max 1.0

電流検出アンプIC
品名 ch

BD14210G-LA 1 2.7 to 5.5 170 −0.2 to +26 20 ±1 (Max) −40 to +125 SSOP6
2.9×2.8, H=Max 1.25

BD14215FVJ-LA 2 2.7 to 5.5 310 −0.2 to +26 20 ±1 (Max) −40 to +125 TSSOP-B8J
3.0×4.9, H=Max 1.10☆

広範囲給電型13.56MHzワイヤレスチャージャー送電モジュール
品名 送電/受電 モジュールタイプ I/F

BP3621 Power
Transmitter Wide Range type 35.0×26.0×1.5 0.80 4.5 to 5.5 — 10 −10 to +50 8pin, 0.5mm pitch,

FPC connector

広範囲給電型13.56MHzワイヤレスチャージャー受電モジュール
BP3622 Power

Receiver Wide Range type 24.0×17.0×1.5 0.38 — 200 10 −10 to +50 8pin, 0.5mm pitch,
FPC connector

BP3621
（送電モジュール）

BP3622
（受電モジュール）

Antenna coil
Wireless
Charger

LSI

Matching
Circuit Flexible

Cable
Connector

Xtal
27.12 MHz

BP3621

VDD
SHUTDOWN
RESET
ERROR
SDA_S
SCL_S
INT_S
GND

Antenna coil
Wireless
Charger

LSI

Matching
Circuit

Flexible
Cable

Connector
Diode
Bridge

BP3622

ISO_V
RFDET
P12
SDA_S
SCL_S
BAT
INT_S
GND

シャットダウン
スイッチ 保護回路入力電圧

（V）
出力電圧
（V）

出力電流
（A）

回路電流
（µA）

動作温度
（℃）

出力電圧精度
（％）

入出力電圧差
（V）

電源電圧
（V）

VDS 
Max（V）

動作電源
電圧
（V）

検出電圧精度
Ta=全温度
（%）

過電圧
検出
（V）

低電圧
検出
（V）

リセット解除
伝達遅延時間
（ms）

ヒステリシス
電圧
（V）

オン抵抗
Typ（mΩ）

Iocp

Max（A）

電源電圧
（V）

動作温度
（℃）

パッケージ
（mm）

気圧範囲
（hPa）

相対気圧精度
（hPa）

絶対気圧精度
（hPa）

電源電圧
（V）

同相モード電圧
（V）

電流センサ精度
（%）

動作温度
（℃）

ゲイン
（V/V）

消費電流
（µA）

パッケージ
（mm）

電源電圧
（V）

出力電力 
（Max）（mW）

給電距離 
（d）（mm）

重量
（g）

動作温度
（℃）

モジュールサイズ
（mm）

回路電流
（nA）

遅延時間精度
（%）

■ GaN HEMT用ゲートドライバIC（Single-channel）
BD2311NVX-LB (Single-channel) はGaN HEMT駆動に最適なゲートドライバICです。

GaN HEMT駆動に向けて狭パルス高速スイッチングに対応するだけでなく、ローム独自のオーバーシュート抑制回路の採用で、GaNの信頼性確保に貢献します。 

BD2311NVX-LB おすすめ！新商品カタログ

GaN HEMT用ゲートドライバIC（Single-channel）
品名

最小入力
パルス幅
Typ(ns)

パッケージ

BD2311NVX-LB
BD2311NVX-C

4.5 to 5.5 +7/−5 0.65 0.70 1.25 −40 to +125
☆ SSON06RX2020

入力側
電源電圧
（V）

出力電流
Typ(A)

遅延時間Typ(ns)

ターンオン ターンオフ
動作温度
（℃）

BD2311NVX-LB

 ☆：開発中

BD7xxL05G-Cシリーズ
BM1390GLV-Z

BD1421x-LAシリーズ

BP3621（送電） BP3622（受電）

BD48HW0G-C

BV1LExxxEFJ-C/BM2LExxxFJ-Cシリーズ
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パワー半導体/パワーデバイス IC パッシブデバイス/オプトデバイス/モジュール FEATURED PRODUCTS

■ 高電力金属板シャント抵抗器 超低抵抗タイプ
PSRシリーズは、電流検出用途に適した高電力対応・超低抵抗の金属板シャント抵抗器です。サイズラインアップ、抵抗値ラインアップを充実させており、

より幅広いアプリケーションでの高精度電流検出を可能にします。

抵抗器

■ 1608サイズ Low Current チップLED
CSL1901シリーズは、2mAでの発光に素子特性を合わせ込み、微発光時の明るさや色味といった視覚的ばらつきを低減したLEDです。

一般品と比較（2mA発光時）して明るさのばらつきを約半減、色味の変化を抑制しており、発光調整の設計工数削減やインジケータの視認性向上を可能にします。

オプトデバイス

CSL1901シリーズ おすすめ！新商品カタログ

▪抵抗器
▪オプトデバイス

*1 Duty≤1/10, 1kHz

1608サイズ Low Current チップLED

発光色 品名

絶対最大定格(Ta=25°C)
発光波長λD/
色度(x, y)

光度
IV

許容
損失
PD

(mW)

順方向
電流

IF
(mA)

順方向
電圧
VR

(V)

動作温度
Topr
(°C)

保存温度
Tstg
(°C)

ピーク
順方向電流

IFp

(mA)

順方向電圧
VF

逆方向電流
IR

1.6×0.8 (t=0.55)

Red CSL1901VW 630 2 1.6 4.8 6.3 2 1.8 2 10 5 44 20 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100
CSL1901UW 620 2 2.5 6 10 2 1.8 2 10 5 44 20 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

Orange CSL1901DW 605 2 6.3 9.4 25 2 1.8 2 10 5 44 20 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100
Yellow CSL1901YW 590 2 6.3 9.4 25 2 1.8 2 10 5 44 20 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

Yellow Green CSL1901MW 570 2 1 3 4 2 1.8 2 10 5 44 20 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

パッケージ
（mm）

Typ
（nm）

IF
（mA）

IF
（mA）

VR

（V）
IF

（mA）
Min

（mcd）
Typ

（mcd）
Typ
（V）

Max
（mcd）

Max
（µA）

電気的光学的特性（Ta=25℃）

■ 905nm帯 120W高出力レーザーダイオード
RLD90QZW8は、LiDAR等の距離測定や空間認識を行うアプリケーション向けに開発された、120W高出力赤外レーザーダイオードです。 極めて低い波長温

度依存性と優れた発光性能で、電力効率の高い高精細な遠方検知を実現します。

RLD90QZW8 おすすめ！新商品カタログ

905nm帯 高出力レーザーダイオード

品名 パッケージ 等価回路図

RLD90QZW8
RLD90QZW3
RLD90QZWD
RLD90QZWB
RLD90QZW5
RLD90QZWC
RLD90QZWJ
RLD90QZWA

905
−40
to

+85

10

2

2

2

2

2

2

2

145

90

40

25

25

30

25

17

46

28

13

11

9

11

9

6

120

75

35

25

25

25

25

15

38

23

12

9

9

9

9

5

11

12

13

14

12

13

14

14

20

25

25

25

25

25

20

20

13

11

11

13

14

11

15

13

270×10

225×10

100×10

50×10

70×10

70×10

50×10

35×10

Φ5.6mm CAN

波長
λP

(nm)

絶対最大定格(TC=25℃) 電気的・光学的特性(TC=25℃)

PO

(W)
VR

(V)
動作温度

(℃)
PO

(W)
VF

(V)
IF条件

(A)

垂直ビーム
拡散角度
θ⊥(deg)

水平ビーム
拡散角度
θ//(deg)

発光エリア
(µm×µm)

IF

(A)

RLD90QZW8

(1)

(3)

LD

(2)

*(+20℃ to +175℃)
☆：開発中 PSRシリーズ おすすめ！新商品カタログ

高電力金属板シャント抵抗器 超低抵抗タイプ　PSRシリーズ
品名 抵抗値許容差 定格電流

(A)

PSR100 6432 (2512)

0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
0.1
0.5
1.0
0.27
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
2.0

8 (75ºC)

12 (120ºC)

15 (120ºC)

12 (120ºC)
6 (100ºC)
8 (100ºC)

4 (140ºC)

4 (140ºC)

150±50
0 to +150
0 to +100
0 to +100
0 to +50
0 to +50
100±50
0 to +100
0 to +50
0 to +150
125±50
0 to +100
0 to +100
0 to +75
0 to +75
0 to +75
200±50
0 to +150
0 to +150
0 to +150
0 to +150
0 to +75
0 to +75

36 to 163
200

77 to 387

Up to 210

40 to 244

59 to 387

−65 to +175

F (±1%)

PSR330 6464 (2525)

6 (75ºC)
3 (140ºC)4 (75ºC)

F (±1%)

PSR350 7.9×5.6 (3222)

F (±1%)PSR400 10×5.2 (3921)

15×7.75 (5931)

12 (75ºC)
10 (75ºC)
10 (75ºC)
8 (75ºC)
6 (75ºC)
5 (70ºC)

15 (75ºC)
15 (75ºC)
10 (75ºC)
10 (75ºC)
10 (75ºC)
10 (75ºC)
7 (70ºC)

5 (130ºC)
5 (130ºC)
5 (130ºC)
5 (130ºC)
4 (115ºC)
3 (115ºC)

10 (120ºC)
10 (120ºC)

7 (120ºC)
7 (120ºC)
7 (120ºC)
6 (120ºC)
4 (115ºC)

F (±1%)

PSR500 F (±1%)

☆

サイズ略称
mm（inch）

抵抗値
（mΩ）

抵抗温度係数*
（ppm/℃）低温側 高温側

定格電力 (W) (定格端子温度)　 使用温度
（℃）

CSL1901シリーズ

PSRシリーズ

製品かんたん検索

インターネット商社
在庫検索

よくあるお問い合わせ
（FAQ）

新製品
情報一覧

採用・協業事例

Tech Web
製品カタログ

エレクトロニクス
豆知識

BLOGBLOG

ロームWebサイト

WEB SITE

ロームのWebサイトでは、データシートなどの製品資料やアプリケーションノートなどの技術資料、
各種設計ツールのほか、各種開発や学習に役立つコンテンツをご用意しています。 

 製品検索だけでなく、情報収集や課題解決などにもぜひお役立てください。

例） 抵抗器
 電源IC

Powering Industrial
Innovations
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