
おすすめ! 新商品
業界トップクラス*の低オン抵抗を実現

BD63800MUF-C

車載ステッピングモータドライバ

・業界トップクラス*の低オン抵抗0.75Ωを実現

■オン抵抗値と発熱比較 ■STALL検知機能により、外付センサ不要でモータの状態監視が可能

・小型パッケージの採用でECUの小型化に対応
VQFN32FBV050

（5.0ｍｍ×5.0ｍｍ×1.0mm）

モータ逆起電圧からSTALL状態を検知し、MCUにエラー信号を
送信することにより、モータの誤動作を防ぐことが可能

・STALL検知機能搭載
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業界トップクラス*の低オン抵抗

BD63800MUF-C

低発熱

*2021年10月ローム調べ

https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_64OP7311_JP


■アプリケーション回路例
■すぐに評価できる！評価ボードと
ユーザーズガイドをご用意

本資料の記載内容は 2021年 11月 1日現在のものです。
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品名 耐圧
(V)

電源電圧
(V)

出力電流(A)
[ピーク電流(A)] 制御入力信号 駆動 DECAY 出力オン抵抗

上下和 Typ(Ω)
車載対応

AEC-Q100 パッケージ

BD63800MUF-C 40 6 to 28 1.2
[1.35*] CLK/SPI 1/32 Slow/Fast/Mix/Auto 0.75 Grade 1 VQFN32FBV050

*パルス幅tw<1ms、Duty20%のパルス

■製品仕様

ユーザーズガイド ▶

マイコン搭載の評価ボードも準備しています。
詳しくは別途お問合せください。

・ SPI/CLK-IN駆動
・ 定電流PWM制御(RREF);シャント抵抗レス
・ Full, Half, Quarter, 1/8, 1/16, 1/32STEP対応
・ スパイクノイズブランキング機能内蔵
・ 正転/逆転切換(CWB)
・ パワーセーブ(PSB)
・ 異常検出フラグ 2出力(DIAG1, DIAG2)
・ 出力保護/検出

過電流 過熱 STALL検知
過電圧 オープン検知 過熱警告

・ 減電圧誤動作防止(UVLO)
・ 電源未印加時誤動作防止

(Ghost Supply Prevention)

■主要機能

アプリケーションノート ▶

製品データシート ▶

その他資料

■車載
ヘッドアップディスプレイ（HUD）、ヘッドライト光軸調整（レベ
リング/スイブル）、ヒートポンプ、エアコントロールバルブ、メーター、
電子制御スロットル/サスペンション、パワーシート など

■産業機器
プリンタ、スキャナ 、ホーム・オートメーション、ファクトリ・オートメー
ション、監視カメラ、ロボット など

■対応アプリケーション
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