
おすすめ! 新商品
微発光用途に最適化した2ｍA低電流駆動のLEDシリーズ登場！

CSL1901シリーズ

1608サイズ Low Current チップLED

■ 2mA光度保証で明るさばらつき半減 ■ ドミナント波長2mA測定で波長シフトと色味ばらつきを低減

・ディスプレイ表示に適した、5色をラインアップ展開

・微発光用途での明るさ、色味のばらつき低減
2ｍAでの光度保証により光度ばらつきを半減
2ｍAでのドミナント波長測定で波長シフト、色味ばらつきを低減

・省エネ高効率発光のAlGaInP系素子でラインアップ
2ｍAで拡散板を通しても十分な明るさで発光

CSL1901シリーズ
(1.6mm×0.8mm, t=0.55mm)

低電流点灯での明るさ品位を確実に保証
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電流による波長変化（570nm品の例） 色味イメージ（2mAで点灯）

波長シフト 有
色味ばらつき 有

波長シフト 無
色味ばらつき 無

低電流点灯での色味問題を解消
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一般品（20mA仕様）
CSL1901MW（2ｍA仕様）

電流値を抑えると
色味が変化

求める
色味

低電流において
求める発色

約3nm

青みがかった緑

黄みがかった緑



■ラインアップ

■LEDデバイスの光度UP

本資料の記載内容は 2022年 8月 1日現在のものです。
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発光色 品名

絶対最大定格（Ta＝25°C） 電気的光学的特性（Ta＝25°C)
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Red CSL1901VW

44 20 100* 5 -40 to +85 -40 to +100 1.8 2 10 5

630

2

1.6 6.3

2 1.6×0.8
(t=0.55)

Red CSL1901UW 620 2.5 10.0

Orange CSL1901DW 605 6.3 25.0

Yellow CSL1901YW 590 6.3 25.0

Yellow 
Green CSL1901MW 570 1.0 4.0

■低電流域での点灯が必要なアプリケーション例（産業機器）
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■Yellow Green:
570nm

■Yellow: 
590nm

■Orange: 
605nm

■Red: 
620nm

■Red: 
630nm

従来素子と比較して十分な明るさを確保
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省エネ高効率発光のAlGaInP系素子を採用
1608サイズパッケージ品での比較

・温度調整器 ・PLC
(Programmable Logic Controller)

低電流域での
LED省エネ点灯に最適

・発光部が明るすぎない
・となりの発光部へ光がもれない

レベルメータ

数字表示

チャンネル表示

スイッチ部表示

* Duty 1/10, 1kHz  アイコンクリックでロームホームページ内、製品紹介ページへ、 アイコンクリックでロームホームページ内、製品データシートへリンクします。

https://www.rohm.co.jp/products/led/chip-leds-mono-color-type/standard/csl1901vw-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7336_JP
https://www.rohm.co.jp/products/led/chip-leds-mono-color-type/standard/csl1901uw-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7336_JP
https://www.rohm.co.jp/products/led/chip-leds-mono-color-type/standard/csl1901dw-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7336_JP
https://www.rohm.co.jp/products/led/chip-leds-mono-color-type/standard/csl1901yw-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7336_JP
https://www.rohm.co.jp/products/led/chip-leds-mono-color-type/standard/csl1901mw-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7336_JP
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/opto/led/chip_mono/csl1901vw1-j.pdf
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/opto/led/chip_mono/csl1901uw1-j.pdf
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/opto/led/chip_mono/csl1901mw1-j.pdf
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/opto/led/chip_mono/csl1901yw1-j.pdf
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/opto/led/chip_mono/csl1901dw1-j.pdf
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/fast-recovery-diodes/standard/rfl30tz6s-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7327_JP

