
MMBZ27VCLFH
トランジェントボルテージサプレッサー (AEC-Q101 準拠) Data sheet

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●外形図

VRWM 22 V
　 　 　

　

PPP 40 W
　

　

VCL 38 V
　

　

　

　

　

　 　 　

●特長 ●内部回路図

小型モールドタイプ

高信頼性

●用途 ●包装仕様

ESD保護用  包装形態 Embossed Tape
リールサイズ(mm) 180
 テープ幅(mm) 8

●構造  基本発注単位(個) 3000
シリコンエピタキシャルプレーナ型  テーピングコード T116

標印 5T
●絶対最大定格 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Parameter Symbol Conditions Min. Max. Unit
ピークパルス電力 Ppp tp=10/1000us - 40 W

許容損失 PD
on Glass-epoxy substrate - 225 mW

on Alumina substrate - 300 mW
接合部温度 Tj - - 150 ℃

保存温度 Tstg - -65 150 ℃

ESD耐量 VESD

IEC61000-4-2*
Contact - 30 kV
Air - 30 kV

Machine model - 2 kV
Human body model  (MIL-STD-883) - 8 kV
CDM (Charged device model) - 500 V

*IEC61000-4-2              C=150pF R=330Ω
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MMBZ27VCLFH 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Data sheet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●特性 (Ta = 25ºC) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
尖頭逆方向電圧 VRWM - - - 22 V
ブレークダウン電圧 VBR IT=1mA 25.65 - 28.35 V
逆方向電流 IR VR=22V - - 50 nA
クランプ電圧 VCL Ipp=1A, tp=10/1000us - - 38 V
順方向電圧 VF IF=200mA - - 1.1 V
ブレークダウン電圧(VBR)は通電後、40msで測定します。

www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 2/5

　 　 　 　 　 　 　 　

2017/06/06_Rev.001

N
ot
 R
ec
om

m
en
de
d 
fo
r

N
ew

 D
es
ig
ns



MMBZ27VCLFH 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Data sheet

●特性曲線

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
www.rohm.com

3/5 2017/06/06_Rev.001© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

N
ot
 R
ec
om

m
en
de
d 
fo
r

N
ew

 D
es
ig
ns



MMBZ27VCLFH 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Data sheet

●特性曲線

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 4/5

　 　 　 　 　 　 　 　 　

2017/06/06_Rev.001

N
ot
 R
ec
om

m
en
de
d 
fo
r

N
ew

 D
es
ig
ns



MMBZ27VCLFH 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　 Data sheet

●外形寸法図 (SOT-23 SSD3)

●包装形態 (Unit:mm)
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