
UMA9N / FMA9A
エミッタコモン2素子内蔵複合デジタルトランジスタ Datasheet

ll外形図外形図

項目 DTr1,DTr2共通  SOT-353  SOT-25

VCC -50V

　　 　　
IC(MAX.) -100mA

R1 10kΩ UMA9N FMA9A

R2 10kΩ (UMT5) (SMT5)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ll特長特長 ll内部回路図内部回路図

1)UMT、SMTパッケージにDTA114Eを2個

　内蔵している。

2)実装コスト及び面積が半減できる。

UMA9N

FMA9A

ll用途用途

インバータ、インターフェース、ドライバ

ll包装仕様包装仕様

形名 パッケージ パッケージ
サイズ

テーピング
コード

リール
サイズ
(mm)

テープ幅
(mm)

基本発注
単位
(pcs)

標印

UMA9N SOT-353
(UMT5)

2021 TR 180 8 3000 A9

FMA9A SOT-25
(SMT5)

2928 T148 180 8 3000 A9
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UMA9N / FMA9A Datasheet

ll絶対最大定格絶対最大定格  (Ta = 25°C)
<DTr1,DTr2共通>

項目 記号 規定値 単位

電源電圧 VCC -50 V

入力電圧 VIN -40 ～ 10 V

出力電流 IO -50 mA

コレクタ電流 IC(MAX)
*1 -100 mA

許容損失
 UMA9N PD

*2*3 150
mW/Total

 FMA9A PD
*2*4 300

ジャンクション温度 Tj 150 ℃

保存温度 Tstg -55 ～ +150 ℃

ll電気的特性電気的特性  (Ta = 25°C)
<DTr1,DTr2共通>

項目 記号 条件 最小値 標準値 最大値 単位

入力電圧
VI(off)  VCC = -5V, IO = -100μA - - -0.5

V
VI(on)  VO = -0.3V, IO = -10mA -3 - -

出力電圧 VO(on)  IO = -10mA, II = -0.5mA - -100 -300 mV

入力電流 II  VI = -5V - - -880 μA

出力電流 IO(off)  VCC = -50V, VI = 0V - - -500 nA

直流電流増幅率 GI  VO = -5V, IO = -5mA 30 - - -

入力抵抗 R1 - 7 10 13 kΩ

抵抗比率 R2/R1 - 0.8 1.0 1.2 -

利得帯域幅積 fT
*1  VCE = -10V, IE = 5mA, 

 f = 100MHz
- 250 - MHz

*1 構成トランジスタの特性です

*2 各端子を参考ランドに実装した場合

*3 一素子当たり120mWを越えないこと

*4 一素子当たり200mWを越えないこと
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UMA9N / FMA9A 　 　 　 Datasheet

ll電気的特性曲線電気的特性曲線 (Ta=25°C) 
<DTr1,DTr2共通>

Fig.1 Input Voltage vs. Output Current
　　　　(ON Characteristics)

Fig.2 Output Current vs. Input Voltage
　　　　(OFF Characteristics)

Fig.3 Output Current vs. Output Voltage Fig.4 DC Current Gain vs. Output Current
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UMA9N / FMA9A 　 　 　 Datasheet

ll電気的特性曲線電気的特性曲線 (Ta=25°C) 
<DTr1,DTr2共通>

Fig.5 Output Voltage vs. Output Current
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UMA9N / FMA9A 　 　 　 Datasheet

ll外形寸法図外形寸法図
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UMA9N / FMA9A 　 　 　 Datasheet

ll外形寸法図外形寸法図
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