
스위칭노이즈저감과고내압화 · 고성능화실현!

Low VF 타입: RFL 시리즈/고속 trr 타입: RFS 시리즈

650V 내압제4세대패스트리커버리다이오드

・초저노이즈스위칭특성을전원회로에따라 2종류의시리즈로실현
Low VF 타입: RFL 시리즈
고속 trr 타입: RFS 시리즈

・내압보증을 600V에서 650V로향상시켜, 기기의신뢰성향상에기여
PFC 회로, 2차측 정류 회로, 인버터 회로에 최적

■ VF · trr 특성비교 ■ 노이즈성능비교

・VF · trr 특성향상으로,기기의고효율화에기여

TO-247-2L
（TO-247GE-2L）

TO-247-3L
（TO-247GE-3L）

전원 회로구성에따른두가지시리즈의
VF · trr특성을개선하여, 기기의고효율화에기여

주) 패키지는 JEDEC 표기입니다. ( ) 는 ROHM 패키지입니다.

RFN시리즈

RFUH시리즈
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RFL시리즈
(Low VF 타입)

RFS시리즈
(고속 trr타입)

신제품

기존품

기존품 특성 라인 (제3세대)

신제품 특성 라인 (제4세대)

20A
100V

50ns

역방향 전압: VR

순방향 전류: IF

Tj=125ºC
di/dt=500A/μs
IF=60A, VR=400V

스위칭 OFF 시, 
어플리케이션에 영향을
미치는 노이즈를 억제

초저노이즈특성

스위칭 OFF 시의
역회복 시간이 빠르므로,
전력 손실을 억제

고속 trr 특성

초저 노이즈특성과고속 trr 특성을동시에실현하여,
노이즈설계부하경감

신제품 (RFL60TZ6S)

일반품

추천!신상품

https://www.rohm.co.kr/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_64OP7327_KR


■ 라인업

■ 어플리케이션

・에어컨, 세탁기, 냉장고 등의 PFC 회로

・EV 충전 스테이션 등의 2차측 정류 회로

・로봇, 컴프레서 등의 인버터 회로

・서버, 기지국 전원 등 각종 전원 기기

400VDC

■ 회로예

로옴의파워패스트
리커버리다이오드

☆: 개발중*1 1소자 당 출력 평균 전류는 IO (1소자 내장) 또는 1/2 IO (2소자 내장) 입니다. *2 1소자 당 규격입니다. 아이콘을 클릭하시면, 제품 소개 페이지로 링크됩니다.
주) 패키지는 JEDEC 표기입니다. ( ) 는 ROHM 패키지입니다.

・PFC 회로 예

85~265VAC

RFL/RFS 시리즈 ・2차측 정류 회로 예

400VDC 400VDC

RFL/RFS 시리즈

각종 토폴로지에대하여, 최적의 디바이스 정보를 게재한토폴로지 셀렉션 페이지를구비하고 있습니다. ▶

고속 trr 타입
RFV 시리즈 (제3세대)

하드 리커버리

Low VF 타입
RFL 시리즈 (제4세대)

소프트 리커버리

고속 trr 타입
RFS 시리즈 (제4세대)

소프트 리커버리

초저 VF 타입
RFNL 시리즈 (제3세대)

소프트 리커버리
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형명
회
로
수

절대 최대 정격 (TC=25ºC) 전기적 특성 (Tj=25ºC)
접합부
온도
Tj(ºC)
Max

패키지 등가 회로도
품명

제품
성능
코드
일반품

포장
기호

VRM
(V)

VR
(V)

IO*1

(A)

IFSM(A)*2

60Hz.
1

VF(V) IR(μA) trr(ns)

Max IF(A) Max VR(V) Max IF(A) IR(A)

Low VF 타입 RFL 시리즈 (제4세대)

RFL30TZ6S G C13
1 650 650

30 200 1.5 30 5 650 55 0.5 1
175 TO-247-2L

(TO-247GE-2L)RFL60TZ6S G C13 60 320 1.5 60 10 650 75 0.5 1

☆RFL30TS6D G C13
2 650 650

30 100 1.5 15 5 650 45 0.5 1
175 TO-247-3L

(TO-247GE-3L)
☆RFL60TS6D G C13 60 180 1.5 30 5 650 55 0.5 1

고속 trr타입 RFS 시리즈 (제4세대)

RFS30TZ6S G C13
1 650 650

30 160 2.3 30 5 650 35 0.5 1
175 TO-247-2L

(TO-247GE-2L)RFS60TZ6S G C13 60 250 2.3 60 10 650 55 0.5 1

☆RFS30TS6D G C13
2 650 650

30 80 2.3 15 5 650 30 0.5 1
175 TO-247-3L

(TO-247GE-3L)
☆RFS60TS6D G C13 60 150 2.3 30 5 650 35 0.5 1
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