
P. 1© 2023 ROHM Co., Ltd.  

Featured Products

초소형 & 근거리 검출로 웨어러블 기기에 최적!

초소형광학식 근접 센서

RPR-0720

(포토 리플렉터)

https://www.rohm.co.kr/
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・웨어러블 기기 등 소형 어플리케이션의 탈착 및 상태 검출에 최적

・VCSEL 구동에 리튬이온 배터리 직결 가능
승압 회로가 필요하지 않아, 어플리케이션의 스페이스 절약화 & 저전력화에 기여

초소형 광학식 근접 센서 (포토 리플렉터) RPR-0720의개요

RPR-0720은 LED보다 저전력이고 지향성이 뛰어난 IR VCSEL (로옴 제품)을 발광 소자로 채용하고,

디지털 출력의 광학 센서 IC (로옴 제품)를 수광 소자로 채용한 초소형 사이즈의 광학식 근접 센서입니다.

탈착 검출이 필요한 웨어러블 기기나 소형 전자기기에 최적입니다.

Features

・소형 패키지 : 2.0×1.0×0.55mm

・검출 거리 : 0~15mm

RPR-0720
2.0×1.0 t=0.55mm
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광학식 근접 센서 (포토 리플렉터)이란? RPR-0720

포토 리플렉터는 발광 소자와 수광 소자를 1패키지에 집적한 제품으로,
빛을 사용하여 대상물의 유무를 검출합니다.

반사광

대상물

발광 소자 수광 소자

대상물이 있을 때 ON

반사광

대상물 없음

수광 소자

대상물이 없을 때 OFF

발광 소자

없음 RPR-0720은임계치조정이가능하여,
대상물의검출거리를자유롭게

설정할수 있습니다.
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<예>【대상물과의거리와출력의관계】
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웨어러블 기기에 최적인 초소형 & 근거리 검출 RPR-0720

RPR-0521RS RPR-0720

3.94×2.36×1.35mm 2.0×1.0×0.55mm

무선 이어폰 스마트 워치

웨어러블 기기의탈착 검출

노트북

개폐, 단자 상태 검출

OA 기기

용지 검출

검출 거리 : 5~100mm

LED 수광

패키지 면적

약78％ 축소

검출 거리 : 0~15mm

VCSEL 수광
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VCSEL 구동에 리튬이온 배터리 직결 가능 RPR-0720

어플리케이션회로비교예 (무선이어폰)

일반품사용 시

LDO
1.8V

승압
회로

2.7~4.2V 3.3V

리튬이온
배터리

일반품 VCSELIC

2.9~3.6V

신제품 RPR-0720 사용 시

LDO
1.8V

승압
회로

2.7~4.2V

신제품
RPR-0720 

VCSELIC

2.7~4.5V불필요

리튬이온
배터리

VCSEL 구동 : 2.9~3.6V

・승압전원 IC    :      1
・콘덴서 :      3
・코일 :      1

배터리 : 2.7~4.2V 

LDO로부터의승압회로 필요

VCSEL 구동 : 2.7~4.5V 

・부품수삭감 (스페이스절약)
・소비전력삭감

배터리 : 2.7~4.2V

배터리직결 가능
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평가 보드 정보 RPR-0720

RPR-0720-EVK

평가에 필요한 소프트웨어, USB 드라이버,
유저 가이드 등의 정보를 공개하고 있습니다.

자세한 내용은 로옴 공식 Web 
사이트를 참조하여 주십시오.

RPR-0720 - 데이터시트, 부품 상세 | ROHM.co.kr

RPR-0720을신속하고 용이하게 평가할 수 있습니다!

https://www.rohm.co.kr/products/optical-sensors/reflective-type-photosensors/rpr-0720-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7360#evaluationBoard
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광학식 근접 센서 (포토 리플렉터)

품명
동작전압

[V]
광원전압

[V]
소비전류

[μA] 센서타입
검출거리

[mm]
인터
페이스

동작온도
범위
[℃]

패키지사이즈
[mm]

RPR-0720 1.7 to 3.6 2.7 to 4.5 up to 35 Proximity 0 to 15 I2C (12bit) -30 to +85 2.0×1.0×0.55

RPR-0521RS 2.5 to 3.6 2.8 to 5.5 10 to 300 Ambient light, 
Proximity 5 to 100 I2C (12bit) -25 to +85 3.94×2.36×1.35

◀아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의
제품 소개 페이지로 이동합니다.

◀아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의
제품 데이터 시트로 이동합니다.

https://www.rohm.co.kr/products/optical-sensors/reflective-type-photosensors/rpr-0720-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7360
https://www.rohm.co.kr/datasheet?p=RPR-0720&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=66OP7360
https://www.rohm.co.kr/products/optical-sensors/reflective-type-photosensors/rpr-0521rs-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7360
https://www.rohm.co.kr/datasheet?p=RPR-0521RS&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=66OP7360


Notice

 본 자료의 기재 내용은 로옴 그룹 (이하, 「로옴」) 제품 소개를 목적으로 합니다. 로옴 제품 사용 시에는, 별도로
최신 데이터시트 또는 사양서를 반드시 확인하여 주십시오.

 로옴은 본 자료에 기재된 정보에 오류가 없음을 보증하지 않습니다. 만일 본 자료에 기재된 정보의 오류로 인해 고객
또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 로옴은 일절 책임을 지지 않습니다.

 본 자료에 기재된 응용 회로 예 등의 정보 및 관련 데이터는 어디까지나 일례를 나타낸 것으로, 이에 관련된 제3자의
지적재산권 및 기타 권리에 대해 권리 침해가 없음을 보증하는 것은 아닙니다.

 로옴은 본 자료에 기재된 정보 및 관련 데이터에 대해 로옴 또는 제3자가 소유 또는 관리하고 있는 지적재산권 및
기타 권리의 실시, 사용 또는 이용을 명시적이나 묵시적으로 고객에게 허락하는 것은 아닙니다.

 로옴 제품 및 본 자료에 기재된 기술을 수출 또는 국외에 제공하는 경우에는, 「외국 외환 및 외국 무역법」, 「미국
수출 관리 규정」 등 적용되는 수출 관련 법령을 준수하여 필요한 절차에 따라 실시하여 주십시오.

 본 자료의 전부 또는 일부를 로옴의 문서에 의한 사전 승낙 없이 전재 또는 복사하는 행위는 금지합니다.

 본 자료의 기재 내용은 2023년 7월 현재의 내용으로, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
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